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Osisonic Ultraschallsensoren
Erfassung belieber Objekte

M 12 M 18 M 30 M 30
Großer Erfassungbereich

Bemessungsschaltabstand Sn 5 cm oder 10 cm 15 cm oder 50 cm 1 m 8 m
je nach Modell je nach Model

Erfassungsbereich (cm) 0,64…5,1 (XX512A1…) 1,9…15,2 (XX518A1…) 5,1…99,1 20,3…800

0,64…10,2 (XX512A2…) 5,1…50,8 (XX518A3…) – –

Einstellung des Erfassungsbereiches Fest Einstellbar Einstellbar Einstellbar

mit externer Teach-Taste über Teach-Taste über Teach-Taste

Gehäuse  P (Kunststoff) P P P P

Zulassungen CE CE CE CE

Betriebstemperatur (°C) - 20…+ 65 0…+ 50 / - 20…+ 65 0…+ 60 - 20…+ 60

Schutzart (gemäß IEC 60529) IP 67 IP 65

Abmessungen (mm) Ø x L bzw. B x H x T M12 x 50 M18 x 65 M30 x 85 M30 x 106

Geräte für Gleichspannung DC (24 V)

Anschluss: Steckverbinder M8 M12

3-Leiter PNP NO XX512A2PAM8 XX518A3PAM12 – –

NPN NO XX512A2NAM8 XX518A3NAM12 – –

4-Leiter PNP/NPN NO XX512A1KAM8 XX518A1KAM12 XX630A1KAM12 –

PNP NO+NC – – XX630A1PCM12 XX630A3PCM12

NPN NO+NC – – XX630A1NCM12 XX630A3NCM12

Analog Ausgang 0…10 V – – – –

Ausgang 4…20 mA – – – –

Min. / max. Betriebsspannung (V) einschließlich Restwelligkeit 10…28

Max. Schaltstrom (mA) < 100

Kurzschlussschutz (★) ★ ★

Schaltzustandsanzeige LED (⊗) / Spannungsanzeige LED (⊗) ⊗ / ⊗ ⊗ / ⊗ außer XX518A1.. (- / -) ⊗ / ⊗

Spannungsfall Ud (Ausgang durchgesteuert) (V) bei Ie < 1

Schaltfrequenz (Hz) 125 40 / 80 (XX518A1..) 10 2

Ultraschallfrequenz (kHz) 500 300 200 75

XUZ2003

Halterung für
Stange M12

Zubehör
Befestigungen

XUZ2001

Stange M12 für
Kugelgelenkbefest.

3D-Befestigungen
Winkel mit Kugelgelenk für
zylindrische Sensoren

Für
Ø 12 XUZB2012
Ø 18 XUZB2003
Ø 30 XUZB2030Beispiel für 3D-Kit

Befestigunswinkel
90°-Winkel Befestigungsflansche

für XX7K

Für
Ø 12 XXZ12
Ø 18 XUZA118
Ø 30 XXZ30
XX7F XXZ1933

Gerade XXZ3074F
S-förmig XXZ3074S

Detection_V4.5 DE_01.p65 20.03.2008, 11:52 Uhr26



Weitere Ausführungen: siehe Katalog „Sensorik“ (ZXKSENSORIK)
27

Verbindungskabel und Leitungsdosen
Steckverbinder mit Leitung Steckverbinder
Abgewinkelt Gerade Schraubklemmen

L = 5 m (ohne LED)

M 8 für XX512A1… XZCP1041L5 XZCP0941L5 XZCC8FCM40V

für XX512A2… XZCP0666L5 XZCP0566L5 XZCC8FCM30V

M 12 für XX7…, XX518… und XX630… XZCP1241L5 XZCP1141L5 XZCC12FCM40B

Mini-Flach- Flach- Kombi-Bauform M30 Edelstahl M30 M30 Edelstahl M30
bauform bauform Multifunktion Grosser Erfass.
10 cm 25 cm 50 cm 1 m 1 m 1 m 8 m

0,62…10,2 5,1…25,4 5,1…50,8 5,1…99,1 5,1…99,1 5,1…99,1 20,3…800

– – – – – – –

Fest Fest Einstellbar Einstellbar Einstellbar Einstellbar Einstellbar

mit externer Teach-Taste über Teach-Taste über Teach-Taste über Teach-Taste über Teach-Taste

P P P Edelstahl 303 P Edelstahl 303 P

CE CE CE CE CE CE CE

- 20…+ 65 0…+ 50 - 20…+ 65 0…+ 60 0…+ 60 0…+ 60 - 20…+ 60

IP 67 IP 65 IP 65

33 x 19 x 7,6 74 x 30 x 16 60 x 33 x 18 / M 18 x 60 M30 x 85 M30 x 85 M30 x 85 M30 x 106

M12 mit Leitung L=0,15 m M12 M12

XX7F1A2PAL01M12 XX7K1A2PAM12 XX7V1A1PAM12 – – – –

XX7F1A2NAL01M12 XX7K1A2NAM12 XX7V1A1NAM12 – – – –

– – – – – – –

– – – XX630S1PCM12 – – –

– – – XX630S1NCM12 – – –

– – – – XX930A1A1M12 XX930S1A1M12 XX930A3A1M12

– – – – XX930A1A2M12 XX930S1A2M12 XX930A3A2M12

10…28 10…28 10…28

< 100 < 100 4…20 mA: ohmsche Last 10…500 Ω max.

0…10 V: ohmsche Last 1 kΩ bis unendlich

★ ★ ★

⊗ / ⊗ ⊗ / ⊗ ⊗ / ⊗

< 1 < 1 –

100 80 40 10 –

500 500 300 200 200 200 75

bereich

Programmierung
Externe Teach-Taste
zur Einstellung der Sensoren

XX518A3ppp und XX7V1ppp

XXZPB100

Applikation Analog
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