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Systèmes d'isolation
Gaines thermorétractables

Impossible de passer à côté de ce présentoir malin : non seulement vous 
pouvez ranger vos gaines thermorétractables, mais en plus vous offrez 
une solution de présentation simple, rapide et eµcace. Le tri par couleur 
et longueur devient un jeu d’enfant et vos clients repèrent et emportent 
le bon produit en un clin d’œil.

Principales caractéristiques
• Dimensions : l 51,5 cm x H 179 cm x P 39,5 cm
• Rangement clair et organisé
• Adapté aux petites surfaces de vente
• Identification pratique pour chaque référence
• Solution gain de temps et de place

Une solution compacte pour un alignement parfait

Organisez et animez votre espace de vente avec les 
présentoirs HellermannTyton. 

Présentoir TREDUX

RÉFÉRENCE Contenu

Ø 
expansé
(D) min.

Ø max. 
après

rétreint (d)

Epais. 
paroi
(WT) Contenu Couleur

Outil(s) de 
pose

adapté(s) Article

Présentoir TREDUX

TREDUX-Display - - - - 1 pce Bleu (BU) - 319-30000

TREDUX, noir et jaune/vert, en barre de 1 m

TREDUX-1.5/0.5 1 1,5 0,5 0,50 20 pcs Noir (BK) 30-32 319-00150

TREDUX-3/1 1 3,0 1,0 0,60 20 pcs Jaune/Vert (GNYE) 30-32 319-00307

TREDUX-6/2 1 6,0 2,0 0,70 15 pcs Jaune/Vert (GNYE) 30-32 319-00607

TREDUX-12/4 1 12,0 4,0 0,85 10 pcs Jaune/Vert (GNYE) 30-32 319-01207

TREDUX-24/8 1 24,0 8,0 1,20 5 pcs Noir (BK) 30-32 319-02400

TREDUX-3/1 2 3,0 1,0 0,60 20 pcs Noir (BK) 30-32 319-00300

TREDUX-6/2 2 6,0 2,0 0,70 15 pcs Noir (BK) 30-32 319-00600

TREDUX-12/4 4 12,0 4,0 0,85 10 pcs Noir (BK) 30-32 319-01200

TREDUX HA47, noir, en tube de 1 m

TREDUX-HA47-19/6 1 19,0 6,0 2,70 10 pcs Noir (BK) 30-32 321-50190

TREDUX-HA47-33/8 1 33,0 8,0 3,20 5 pcs Noir (BK) 30-32 321-50330

TREDUX-HA47-45/12 1 45,0 12,0 4,10 4 pcs Noir (BK) - 321-50450

TREDUX MA47, noir, en barre de 1 m

TREDUX-MA47-19/6 1 19,0 6,0 2,50 10 pcs Noir (BK) 30-32 323-50190

TREDUX-MA47-40/12 1 40,0 12,0 2,50 4 pcs Noir (BK) - 323-50400

TREDUX-MA47-30/8 2 30,0 8,0 2,50 6 pcs Noir (BK) 30-32 323-50300

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 




