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Rail profilé en aluminium L (mm) N°

1x 200 … 3000 3 842 993 887 / L

20x 3000 3 842 538 829
Matériaux : Aluminium ; naturel anodisé
Accessoires : Rail de glissement étroit (E) ; haut rail de  

glissement (F) ; jonction extérieure de  
profilés (G) ; jonction intérieure de profilés (H) ; 
cache (I) ; support de serrage C L100 (M) ; 
support (J) ; tête de serrage (L) ; tête de  
serrage (O)

Rail profilé HDPE L (mm) N°

1x 3000 3 842 538 388
Matériaux : HDPE ; gris
Accessoires : Rail de glissement étroit (E) ; haut rail de 

glissement (F) ; jonction extérieure de  
profilés (G) ; jonction intérieure de profilés (H) ; 
cache (I) ; support de serrage C L100 (M) ; 
support (J) ; tête de serrage (L) ; tête de  
serrage (O)

A

B

Rails profilés pour guidages latéraux

 f Rails profilés pour le guidage latéral de la marchandise
 f Adaptés aux supports pour guidage latéral fixe (p. 16-6) 

et aux supports pour guidage latéral flexible (p. 16-8)
 f Différents matériaux et diverses géométries pour les 

applications les plus variées

 f Rail profilé en aluminium pour guidages latéraux robustes

 f Rail profilé HDPE pour applications légères
 f Pliable


