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Router - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Security Appliance in custodia in metallo, con range di temperatura esteso, slot per schede SD, fino a 2 tunnel
VPN, firewall a 2 clic semplificato per la configurazione più semplice, router con NAT/1:1-NAT

La figura mostra l'articolo standard

Caratteristiche prodotti

 Massima sicurezza

 Massime prestazioni

 Tool di gestione centrale

Dati commerciali
Pezzi/conf. 1 STK

GTIN

GTIN 4046356613859

Peso per pezzo (confezione esclusa) 725,000 g

Numero tariffa doganale 85176200

Paese di origine Germania

Sales Key DNN331

Dati tecnici

Nota

Limitazione dell'uso EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore
nell'area download

Dimensioni
Larghezza 45 mm

Altezza 130 mm

Profondità 114 mm

Condizioni ambientali
Grado di protezione IP20
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Router - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642
Dati tecnici

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio) -20 °C ... 60 °C

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -20 °C ... 70 °C

Umidità dell'aria consentita (esercizio) 5 % ... 95 % (senza condensa)

Interfacce
Interfaccia 1 Ethernet

Numero porte 2 (Porte RJ45)

Collegamento RJ45

Fisica di trasmissione Ethernet in RJ45-Twisted-Pair

Velocità di trasmissione 10/100 MBit/s

Lunghezza di trasmissione 100 m (per segmento)

LED di segnalazione Tensione di alimentazione, trasmissione dati, errori, Link, Activity

Interfaccia 2 Contatto di segnalazione

Collegamento Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON

Interfaccia 3 VPN - Pulsante di abilitazione

Collegamento Collegabile e su richiesta 24 V DC/250 mA

Funzione
Management Web based Management (HTTPS)

SNMPv1-v3 (Si consiglia l'utilizzo di ponticelli SNMPv3)

Funzioni diagnostiche SysLog / Remote SysLog

SNMP-Traps

QoS, ToS/DSCP

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

Browser supportati Supporto HTTPS necessario

Processore 330 MHz

Indicazioni di stato e di diagnostica LED: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN

Contatto di segnalazione tensione di comando 24 V DC (tip.)

Contatto di segnalazione corrente di comando 250 mA (resistente a cortocircuiti)

Funzioni Security
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support Server o Relay Agent

Network Time Protocol (NTP) Client Client

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Secondo protocollo 802.2

Remote Syslog Logging Su server esterno

Portata Virtual Private Network (VPN) max. 40 MBit/s (Modalità router, portata VPN bidirezionale)

max. 27 MBit/s (Modalità stealth, portata VPN bidirezionale)

Numero di tunnel VPN 2 (fix, IPSec (standard IETF))

Metodo di cifratura DES, 3DES, AES-128, -192, -256

Modo Internet Protocol Security (IPsec) Tunnel ESP / trasporto ESP

Autenticazione Certificati X.509v3 con RSA o PSK

Integrità dati MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512
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Router - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642
Dati tecnici

Funzioni Security
1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN Supportati

Portata dati firewall max. 124 MBit/s (Modalità router, regole firewall di default, portata
bidirezionale)

max. 61 MBit/s (Modalità stealth, regole firewall di default, portata
bidirezionale)

Filtraggio Traffico in entrata o in uscita

Routing Standard routing, NAT, 1:1 NAT e Port Forwarding

Parametro di estensione della rete
Lunghezza massima dei cavi (Twisted Pair) 100 m

Tensione di alimentazione
Tensione di alimentazione 24 V DC

Ripple residuo 3,6 VSS (entro il campo di tensione ammissibile)

Range tensione di alimentazione 11 V DC ... 36 V DC

Corrente assorbita tipica 100 mA (con US = 24 V DC)

Max. corrente assorbita 0,24 A

Generalità
Tipo di montaggio Guida di supporto

Formato AX Stand Alone

Peso netto 725 g

Materiale custodia Metallo

Conformità alle direttive EMC
Messo a punto conformemente alla norma IEC 61000-6.2

Norma di prova IEC 61000-4-2 (ESD)

Risultato della prova 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge

Norma di prova IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati)

Risultato della prova 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz)

Norma di prova IEC 61000-4-4 (Burst)

Risultato della prova 2 kV power line, 1kV data line

Norma di prova IEC 61000-4-5 (Surge)

Risultato della prova power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1kV data line

Norma di prova IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti)

Risultato della prova 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz)

Normative e prescrizioni
Compatibilità elettromagnetica Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU

Messo a punto conformemente alla norma IEC 61000-6.2

Norma di prova IEC 61000-4-2 (ESD)

Risultato della prova 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge

Norma di prova IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati)

Risultato della prova 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz)
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Router - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642
Dati tecnici

Normative e prescrizioni
Norma di prova IEC 61000-4-4 (Burst)

Risultato della prova 2 kV power line, 1kV data line

Norma di prova IEC 61000-4-5 (Surge)

Risultato della prova power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1kV data line

Norma di prova IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti)

Risultato della prova 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz)

Tipo di prova Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27

Risultato della prova Semisinusoidale 30g, 18 ms, 3 assi

Tipo di prova Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6

Risultato della prova 5g, 150 Hz

Emissione disturbi EN 55022 / Classe B

Immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005

Environmental Product Compliance

China RoHS Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente
(EFUP): 50 anni

Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione
del fabbricante alla voce "Downlaods"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27240409

eCl@ss 4.1 27240409

eCl@ss 5.0 27242215

eCl@ss 5.1 19030101

eCl@ss 6.0 19170103

eCl@ss 7.0 19170103

eCl@ss 8.0 19170103

eCl@ss 9.0 19170103

ETIM

ETIM 3.0 EC001423

ETIM 4.0 EC001478

ETIM 5.0 EC001478

ETIM 6.0 EC001478

UNSPSC

UNSPSC 6.01 20142601

UNSPSC 7.0901 20142601

UNSPSC 11 20142601

UNSPSC 12.01 20142601
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Router - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642
Classifiche

UNSPSC
UNSPSC 13.2 43222609

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / EAC / KC / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Omologazioni Ex

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Dettagli omologazione

EAC      EAC-Zulassung

EAC      RU *-
DE.A*30.B.01735

KC    http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do  MSIP-REI-
PCK-2700642

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cULus Listed      

Accessori

Accessori
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Router - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642
Accessori

Cappuccio di protezione

Protezione da polveri - FL RJ45 PROTECT CAP - 2832991

Cappucci di protezione per connettore femmina RJ45
 
 

Cavo patch

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 0,3 - 2832250

Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 0,3 m
 
 

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263

Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 0,5 m
 
 

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 1,5 - 2832221

Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 1,5 m
 
 

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 2,0 - 2832289

Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 2 m
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Router - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642
Accessori

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 3,0 - 2832292

Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 3 m
 
 

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 5,0 - 2832580

Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 5 m
 
 

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 7,5 - 2832616

Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 7,5 m
 
 

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 10,0 - 2832629

Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 10 m
 
 

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 12,5 - 2891369

Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 12,5 m
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Router - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642
Accessori

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 15,0 - 2891372

Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 15,0 m
 
 

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 20,0 - 2891576

Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 20,0 m
 
 

Connettore maschio

Connettore RJ45 - FL PLUG RJ45 GR/2 - 2744856

Connettore RJ45, schermato, con protezione antiflessione, 2 pezzi, grigio per cavo rettilineo
 
 

Connettore RJ45 - FL PLUG RJ45 GN/2 - 2744571

Connettore RJ45, schermato, con protezione antiflessione, 2 pezzi, verde per cavo incrociato.
 
 

Licenza

Licenza - FL MGUARD LIC LIFETIME FW - 2700184

License for lifetime software update of FL MGUARD field devices.
 
 

Memoria di parametrizzazione
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Router - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642
Accessori

Memoria - SD FLASH 512MB - 2988146

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 512 Mbyte.
 
 

Software di telecontrollo

Licenza - MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC - 2702579

Licenza per mGuard Secure VPN Client v10.0x
 
 

Utensili universali

Utensili per il confezionamento - FL CRIMPTOOL - 2744869

Pinza a crimpare, per il montaggio del connettore RJ45
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