TISCH-GEHAUSE

AN

Komfortable Grofe fiir
elektronische Gerite mit
grofen Frontplatten-LCD-
Modulen, LEDs, Drucktasten,
Folientastaturen etc.

MONTAGE

Gehéuseaufbau mit nur acht
Schrauben M4: Die Seiten-
profile werden durch Ver-
tiefungen in den Rahmen
positioniert und verschraubt.
Bei Ausfiihrung A/AH erfolgt
der Abschluf hinten mit
einem Riickplattenprofil. Die
Riickplatte (Ausf. B/BH) ist
mit vier zusétzlichen
Schrauben befestigt. Die
Boden- und Deckplatte
werden durch horizontale
Fiihrungen in jeder Gehéuse-
komponente gehalten. Alle
Teile werden zusammen-
gebaut mit vier selbst-
klebenen Gummifiien ge-
liefert. Die Bodenplatte hat
vorgestanzte Aufnahmen fiir
die Gehdusefiie (separate
Verkaufsteile, siehe Seite 17)
und 1 M4-Erdungskontakt.

AUSFOHRUNG A
Mit Riickplattenprofil.

AUSFUHRUNG AH
Ausfiihrung A mit Griffbiigel.

AUSFUHRUNG B
Mit Riickrahmen und -platte.

AUSFUHRUNG BH
Ausfithrung B mit Griffbiigel.

Bestell-Nummer
anthrazit - grauweifd

LIEFERUMFANG

Riickplatte

EMV-Kontaktpunkt

Deckpl;ttI/ / \
Seitenprofﬂm

7

Bodenplatte iz

Frontrahmen

Riickplattenprofil
(Ausfiihrung A/AHY

M4-Erdungskontakt

Gummifu®, selbstklebend (4x)

Frontplatten-Set

x hor, Seite 1
(Zubehr, Seite 16) GehéusefuB (Zubehor, Seite 17)

p

METTEC TISCHGEHAUSE 120 MM HOCH
Aus- AuBenmafe in mm InnenmaRe in mm
fihrung [Hohe Breite Tefe |[a b ¢ d e f g h | k1 r s t

(Ausf. B/BH)

Riickrahmen
(Ausf. B/BH)

E Mb5725204 I

E.M5725224 1R

. M5725214 |k
M 5725234
M5/ 35214 ]

A 120 230 180 200 195 188 174 228 191 181 186 200 228 188 160 163 172 134 152
B 120 230 193 200 195 188 174 228 191 181 18 200 - 188 153 163 181 134 -
A 120 250 250 220 215 208 194 248 211 2001 206 220 248 208 230 233 242 24 222
AH 120 250 250 220 215 208 194 248 211 201 206 220 248 208 230 ‘233 242 204 222
B 120 250 263 220 215 208 194 248 211 201 206 220 - 208 223 233 251 204 -
BH 120 250 263 220 215 208 194 243 211 201 206 220 — 208 223 233 251 204 -
A 120 350 250 320 315 308 294 348 311 301 306 320 348 308 230 233 242 204 20
B 120 350 263 320 315 308 294 348 311 301 306 320 - 308 223 233 251 204 -~

Frontplatten, Gehausefiie mit und ohne Klappfu und Zubehér fiir Leiterplattenbefestigungen siehe Seite 16-17.
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