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Kabelconnectoren - RF-12P1N8A80DU - 1607228
Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u
in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing.
(http://phoenixcontact.nl/download)

Kabelconnectoren, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: stift, afgeschermd:
ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 13,2 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode:
crimpaansluiting

Commerciële gegevens
Verpakkingseenheid 20 stk

Minimaal te bestellen aantal 20 stk

Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 50,000 g

Douanetariefnummer 85366990

Land van herkomst Duitsland

Technische gegevens

Algemeen
Opmerking bestelinformatie: crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen

type vergrendeling schroefvergrendeling

draairichting contactkamernummering standaard

polarisatie N

type contactaansluiting crimpaansluiting

soort contacten stift

aantal polen 12

contactdiameter vermogenscontacten 1 mm

nominale stroom vermogenscontacten 8 A

kabelinvoer 5 mm ... 13,2 mm

Pg-behuizingswartel zonder

Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur -40 °C ... 125 °C

beschermklasse IP67

materiaal

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607228
https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607228


https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607228

28.09.2021   Pagina 2 / 3

Kabelconnectoren - RF-12P1N8A80DU - 1607228
Technische gegevens

materiaal

behuizingsmateriaal draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-
Zn)

materiaal isolatiehuis PA 6.6

materiaal afdicht- en O-ring FPM

Opgave volgens DIN EN 61984:2001
max. opstelhoogte 2000 m

nom./bedrijfsspanning vermogenscontacten 48 V AC

74 V DC

teststootspanning vermogenscontacten 1,5 kV

overspanningscategorie vermogenscontacten III

vervuilingsgraad vermogenscontacten 3

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar

Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring op het
tabblad "Downloads"
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Toebehoren

Toebehoren

Crimpcontact

Crimpcontact - SF-6CP2000 - 1605559

Crimpcontact, gedraaid, enkelvoudig contact, contactdiameter: 1 mm, crimpbereik: 0,06 mm² ... 0,25 mm²
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Toebehoren

Crimpcontact - SF-10KP004 - 1607355

Crimpcontact, gedraaid, enkelvoudig contact, contactdiameter: 1 mm, crimpbereik: 0,14 mm² ... 0,5 mm²
 
 

Crimpcontact - SF-6AP2000 - 1605554

Crimpcontact, gedraaid, enkelvoudig contact, contactdiameter: 1 mm, crimpbereik: 0,25 mm² ... 1 mm²
 
 

Montagemateriaal

Momentschroevendraaier - SF-Z0028 - 1607456

Momentschroevendraaier
 
 

Vierkante montageflens - RF-Z0003 - 1607905

Vierkante montageflens, axiale afdichting, 4 x M3, flanschmaß: 35 mm x 35 mm
 
 

Ronde connectoren (apparaatzijde)

Kniksleutel - SF-Z0027 - 1607455

Kniksleutel
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