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RS Pro 双金属 16 → 51mm 孔

锯套件 
RS 库存号： 216-016             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 设计用于在不损坏周

围区域的情况下切割

各种材料中的孔 

 

• 高 Durable 双金属结

构 

 

• 特别适用于轻型安

装，桌子中的电缆布

线和石膏板接入点 

 

• 切掉泡沫填充外壳  

 

• 固定闩锁，使盒子在

运输和存储过程中保

持闭合 

 

特点 
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RS Pro 9 件装孔锯套件是需要在各种材料中切割精确圆形孔的应用的完美切割解决方案。该多用途套

件包含双金属孔锯，心轴，定心钻和心轴延长杆，使该套件特别适用于在材料上切割孔，而不会损坏

周围区域。此坚固套件特别适合与电动工具一起用于照明安装，在桌子和石膏板接入点等处创建电缆

布线，包括各种尺寸以满足您的需求。该高质量套件还随附 Durable 携带箱，带泡沫插件，可确保内

容物在不使用时整齐有序。 

 

 

 

类型 孔锯  
钻头类型 孔锯套件  
包括心轴 是的 
材料 双金属     
双金属 是的 
件数 9 

设置内容 孔锯： 16 ； 20 ； 25 ； 32 ； 40 ； 51 mm ；箭头： 
6.5 ； 9.5 mm ； 6.5 mm 定心钻 

应用 安装门硬件、为管道、管道或电气布线和布线创建孔、安

装排水管、安装灯具、在砖石建筑中创建孔或通风孔 
 

     

 

直径 16mm 至 51mm 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 
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