
RS Pro DPI
Portable 
Druckanzeigen

Die portablen Druckanzeigen der 
RS Pro DPI-Serie vereinen eine stabile 
und robuste Ausführung mit präzisen 
und zuverlässigen Druckmessungen.

Die kompakte, robuste und 
leichte RS Pro DPI ist für die 
Einhandbedienung vorgesehen 
und bietet zahlreiche grundlegende 
Funktionen für die routinemäßige 
Wartung und Systementstörung.

Merkmale

• Bereiche von 0 bis 70 bar (1 psi) / 
700 bar (10.000 psi)

• Genauigkeit: 0,1 % des 
Skalenendwerts (FS)

• Robuste und leichte, 
portable Ausführung

• Leckagetest, Tara, Max./Min. 
und Filter



RS Pro DPI
• Stoßfest, Schutzart Type 12/IP54
• Übersichtliche, hoch aufl ösende LCD-Anzeige
• Lange Batterielebensdauer
• Integrierter Tischständer und Aufhänger

Verbessert die Effi zienz Ihrer 
Prüfungen
• Keine Aufwärmzeit
• 14 Druckeinheiten
• Leckagetest innerhalb von einer Minute
• Messung der Umgebungstemperatur

Die zur Einhaltung von 
Qualitätssicherungsnormen wie die ISO 9000 
benötigten Kalibrierungswerkzeuge belasten 
zunehmend die Wartungsbudgets. Die RS Pro 
DPI bietet in Verbindung mit pneumatischen oder 
hydraulischen Druckerzeugern eine einfache, 
kostengünstige Lösung, die das breite Sortiment 
von RS Pro-Werkzeugen ergänzt.

Besondere Merkmale
Druckeinheiten
psi, inHg, inH2O (4 °C, 20 °C und 60 °F), ftH2O 
(4 °C, 20 °C und 60 °F), mmHg, mHg, mbar, bar, 
mH2O, Pa, hPa, KPa, MPa, Kgf/cm2 

Kalibriereinheiten
mbar, bar, psi, kPa, mPa, hPa, Kgh/cm2

Leckagetest
60-sekündiger Standard-Leckagetest.

60-Sekunden-Timer

Druckveränderung

Max./Min.
Erfasst maximale und minimale Messwerte.

Maximalwert

Minimalwert

Nulleinstellung
Nulldruckkorrektur.

Tara
Offset-Funktion für 0 bis 100 % des Skalenendwerts.

Filter
Gleitender Durchschnitt aus 10 Messwerten für 
instabile Drücke.

Alarm
Einstellbarer Alarm bei hohem Druck mit visueller 
und akustischer Warnung.

Umgebungstemperatur
Messwert in °C und °F für die lokale Umgebung 
±1,5 °C (±3 °F).

Kalibrierung
Bei Verwendung mit einer pneumatischen oder 
hydraulischen Pumpe wird die RS Pro DPI zu 
einem kostengünstigen Kalibrierungswerkzeug 
für Manometer und Anzeigen.

Energiemanagement
Anzeige für schwache Batterie und wählbare 
automatische Abschaltung.



Druckbereiche
RS Pro DPI-Version mit integriertem 
Sensor
Verfügt über einen internen Sensor und einen 
Druckanschluss mit G 1/8"-Innengewinde (mit 
Schlauchadapter mit 4 mm ID). Die meisten 
internen Messbereiche sind ab Lager erhältlich.

RS Pro DPI-Version mit dezentralem 
Sensor
Verfügt über einen integrierten Kabelanschluss, 
ein 1-m-Anschlusskabel und einen 
Druckanschluss mit G 1/4"-Innengewinde.

RS Pro-Gerät RS Pro-Gerät
Bestellnummer Bereich Intern Dezentral

1467717 70 mbar (1 psi) D n. z.

1467718 350 mbar (5 psi) n. z. D

1467719 1 bar (15 psi) D n. z.

1467720 7 bar (100 psi) G n. z.

1467721 10 bar (150 psi) n. z. A

1467722 20 bar (300 psi) n. z. G

1467723 700 bar (10.000 psi) n. z. A

a = Absolutdruck, d = Differenzdruck, g = Relativdruck

Genauigkeit
±0,1 % des Skalenendwerts, Nichtlinearität, 
Hysterese und Wiederholgenauigkeit.

Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich Gemittelt 0 °C 
bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
• ±0,02 % des Messwerts/°C (±0,01 % des 

Messwerts/°F)
• Für Absolutdruckbereiche < = 1 bar (15 psi) 

±0,05 % des Skalenendwerts/°C (±0,025 % 
des Skalenendwerts/°F) hinzufügen

• Für Absolutdruckbereiche > = 1 bar (15 psi) 
±0,02 % des Skalenendwerts/°C (±0,01 % 
des Skalenendwerts/°F) hinzufügen

• Kalibrierbereich: 0 °C bis 50 °C (32 °F 
bis 122 °F)

• Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis 50 °C 
(15 °F bis 122 °F)

Luftfeuchtigkeit
0 bis 95 %, nicht kondensierend.

Überdruck
Sicher bis zum 2-fachen Skalenendwert. 
Anzeige blinkt bei 110 % des Skalenendwerts.

Medienkompatibilität
• Interner Sensor: Edelstahl, ausgenommen 

nicht-korrosive Fluide mit positivem 
Differenzdruck und Trockengas mit 
negativem Differenzdruck.

• Dezentraler Sensor: Edelstahl, 
ausgenommen nicht-korrosive Fluide 
mit negativem Differenzdruck.

Sicherheit
EN 61326-1, CE-Kennzeichnung.

Anzeige
13-mm-LCD, maximaler Zählwert 99999.

Gewicht
< 500 g.

Abmessungen
190 x 90 x 36 mm.

Batterie
3 Alkalibatterien.

Zubehör
Die RS Pro DPI wird standardmäßig mit 
einer Bedienungsanleitung und einem 
Kalibrierungszertifi kat geliefert.

Kalibriernormale
Alle Geräte werden einer Kalibrierung mit 
Präzisionseichinstrumenten unterzogen, die 
auf internationale Standards rückführbar sind.



920-682A


