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      Leitfähiges 
Kunststoffpotenziometer von 
RS PRO mit 3 mm 
Durchmesser. Welle - 5 kΩ, 
±20 %, linear, 
Frontplattenmontage 

RS Best.-Nr. 317-780            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie 
die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Sensor mit 
glasfaserverstärkte
m Nylongehäuse mit 
10 mm elektrischem 
Hub und einem 
federbelasteten 
Kolben 
 

• Für beste 
Ergebnisse 
verwenden Sie ihn 
als Potenzialteiler 
(nicht variabler 
Widerstand) und 
puffern den 
resultierenden 
Ausgang mit einem 
hochohmigen 
Verstärker 
 

• Ausgangsglättung 
0,5 % (max.) 
 

• Widerstand 5 kΩ 
linear (±20 %) 
 

• Anschluss über 0.2-
mm-Anschlusslitzen 
 

• Linearität von ±2 % 
und 
Temperaturkoeffizie
nt von ±200 ppm/°C. 
 

• Leistungsstarke, 
kostengünstige 
Potenziometer mit 
langer Lebensdauer 
 

• Geschützt gegen 
Motorraumumgebun
gen 
 

MERKMALE 
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Diese leitfähigen Drehpotenziometer von RS PRO bieten eine Reihe von Widerstandsoptionen. 
Geeignet für verschiedene Anwendungen. Jedes Modell ist perfekt für Anwendungen, die einen 
konstanten Einsatz erfordern. Wird komplett mit einem mechanischen 1,25-mm-Weg an beiden 
Enden geliefert Perfekt für den Einsatz auf Leiterplatten, Kfz- oder anderen elektronischen Geräten. 
Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.  
 
 
 

 

 

 

Potenziometertyp Leitfähig drehend 

Standard-Widerstandsbereich 500 Ohm bis 10 K 

Maximaler Widerstand 5 kOhm 

Toleranz  ±20 % 

Linearität ±2%  

Anzahl der Umdrehungen 1 

Elektrischer Kegel Linear  

Elementmaterial Leitfähiger Kunststoff 

Betätigungselementtyp Linearwelle 

Anwendungen 

Audiosteuerung: Sowohl lineare als auch rotierende 
Potenziometer werden zur Steuerung von 
Audiogeräten zur Änderung der Lautstärke und 
anderer audiobezogener Signale verwendet. 
Fernseher: Sie werden zur Steuerung der 
Bildhelligkeit, des Farbverhaltens und des Kontrasts 
verwendet. 
Bewegungssteuerung: Um eine Regelung zu erstellen, 
werden Potenziometer als 
Stellungsrückkopplungsgeräte verwendet, die als 
Servomechanismus bezeichnet werden. 
Wandler: Da diese große Ausgangssignale liefern, 
finden sie Anwendungen bei der Entwicklung von 
Wegmessumformern 

    

 

 

Ausgabe-Glättung 0,5 % (max.) 

Anschlussart Drahtanschluss      

Produktbeschreibung 

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Isolationswiderstand > 10 M Ohm bei 500 V 

Isolationsspannung 500 V ac e.m.s. 

 

 

     

 

Wellendurchmesser 3mm   

Montageart Tafelmontage   

Rotationslebensdauer 3,000,000 Zyklen 

Hysterese <0,3% 

Effektive Reisen 10mm +/-0.5mm 

Mechanischer Weg 12,5 mm max 

Betätigungskraft 200-750g 

 

 

 

Temperaturkoeffizient   ±200 ppm / °C 

Betriebstemperatur -40 °C bis + 130 °C. 

  

 

 

Konformität/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863 

 

  

Mechanische Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

Zulassungen 
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