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RS IIT1601 Pro 、绝缘测试

仪、 1000V 、 4GΩ μ m 
RS 号： 123-2237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 连续性蜂鸣器 

• 自动关闭电源 

• 锁定和保持按钮 

• 自动量程 

• 易于携带的封装 

特点 
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RS Pro pro 绝缘测试仪是任何电工套件的必备工具。它具有多项功能，这使其成为一款非常强大的工

具。此绝缘设备是自动量程的，因此可节省您查找测试内容的时间。此设备还具有大型背光显示屏、

因此您可以轻松清晰地读取所需的所有信息。此绝缘测试仪使用 8 节 aa 电池延长使用寿命 生命 。  

 

 
 

型号 IIT1601 
测试仪类型 绝缘测试仪 
显示类型 LCD 
最大绝缘电阻测量 4GΩ 
绝缘测试范围 0.01MΩ º 至 4GΩ º 
绝缘测试电压 250V 至 1000 v 
短路测试电流标称值 1mA 
过载指示 是的  
提供校准 是的 
应用 绝缘和连续性测试 

 

 

 

电源 电池  
电池类型 AA  
电池电量不足指示 是的  
过载保护 750Vrms 
短路电流 > 200.0mA 

 

 

 

 

 

 

商品描述属性  

电气规格 

一般规格 



绝缘测试仪 

第页 4. 的 4.34 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

 

 
 

输出电压 显示范围 分辨率 测试电流 精确度 
250 v 4MΩ º 至 4000MΩ º 0.001 MΩ 1 @ 250kΩ μ a ± (3 % + 5) 
500V 4MΩ º 至 4000MΩ º 0.001 MΩ 1 @ 500kΩ μ a ± (3 % + 5) 
1000V 4MΩ º 至 4000MΩ º 0.001 MΩ 1 @1000kΩ μ a ± (3 % + 5) 

 
 

 

尺寸 190mm x 140mm x 77mm 

长度 190mm 

宽度 140mm 

高度 77mm 

重量 900g 
 

 

 

相对湿度 低于 80% 相对湿度 
最低工作温度范围 0°c 
最大工作温度范围 40°c  
存储温度范围 -10°c 至 60°c 

 

 

 

安全类别级别和电压 iii 类 600V 。 CAT IG 
 

 

 

 

合规性 / 认证 EN61010-1 / EN61557 / BS7671 
声明 rohs 合规性证书 

 

 

机械规格 

保护类别 

认证 

精确度测量 

操作环境规格 
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