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Maschinen-LED-Leuchte

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Emax:
Emin:

27500 lx
440 lx

Messbedingungen: d=50cm

Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

Beleuchtungsstärken Lichtstärkeverteilung (LVK)

SPOT LED 003 - MCTFL 3 S    112462001-00091851

Em: 4086 lx

Bestückung 3 x Leuchtdiode
Lichtfarbe tageslichtweiß, 5500-6000 K, Farbwiedergabe
Ra=72
Energieeffizienzklasse A+

Betriebsgerät ohne
Anschlusswerte 24 V; AC/DC
Leistungsaufnahme ca. 6 W
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Technik schaltbar
Bedienung Schalter
Leuchtengehäuse Aluminium, eloxiert, schwarz
Lampenabdeckung Glasblende
Leuchtengestänge Metallschlauch, schwarz
Gelenkentlastung Friktion
Gewicht (netto) ca. 1.3 kg
Netzanschlussleitung ca. 3.0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung Anschraubflansch; Sockel, Magnetfuß (Zubehör),

Tischklemme (Zubehör), Wandwinkel (Zubehör)
Besonderheiten Spot mit 10°-Abstrahlwinkel


