Lotkolben und Spitzen

Elektronisch geregelte Kleinspannungslétkolben

Lotspitzen fiir WSP 80, WSP 80FE, WSP 801G, MPR 80 und FE 75

Bestell-Nr. Modell Beschreibung Breite A Dicke B

005 44 444 00 LT BB Rundform abgeschragt lang 24mm 4,0 mm
ﬂ 005 44 472 00 LT BBLF  Rundform abgeschragt lang fiir bleifreies Lot** 2,4 mm 4,0 mm

0054444500 LTCC Rundform abgeschragt lang 32mm  60mm

0054447300 LT CCLF Rundform abgeschragt lang fiir bleifreies Lot** 3,2 mm 6,0 mm
0054447800 LT DDLF Rundform abgeschragt lang fiir bleifreies Lot** 4,6 mm 6,0 mm

<:U 005 44 423 99 LT 1L Konisch lang 0,2 mm
005 44 406 99 LTS Konisch lang 0,4 mm

<I:— 0054442499 LT1LX Konisch lang gebogen 0,2 mm
- 005 44 410 00 LT GW Lotdepotspitze 23mm 3,2 mm
([_ 005 44 475 00 LT GWLF Lotdepotspitze fiir bleifreies Lot** 23mm  3,2mm
Em 0054447900 LT KNLF Messerspitze fiir bleifreies Lot** 6,2 mm
@ﬂ:— 005 44 416 00 LT Messspitze fiir Thermoelement @ 0,5 mm
— 005 44 449 99 LT Einschraubspitze mit M4-Gewinde

* HPB Lot = fiir hoch schmelzende Lote

**Bleifreies Lot = Herkommliche Lotspitzen konnen auch mit bleifreiem Lot verwendet werden. Allerdings verringert sict
physikalisch bedingt die Standzeit. Die neuen , LF“-L6tspitzen mit doppelter Eisenschicht wirken dem entgegen und eign
daher besonders fiir den Einsatz mit bleifreiem Lot.



