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Hoja de características del
producto
Características

TM5PCRS4
modbus/ASCII serial link - PCI communication
module - RS485 ((*))

Principal
Gama de producto Modicon TM5 ((*))
Tipo de producto o componente ASCII serial link communication module ((*))
Interface física RS485

Complementario
Compatibilidad de gama Modicon LMC058

Modicon M258
Compatibilidad del producto Motion controller ((*))

Controlador lógico
Tipo de conexión integrada 1 enlace serie aislado, SUB-D 9 hembra Modbus ASCII (RS485), 115.2 kbit/s max ((*))
Disipación de potencia en W <= 0.4 W
Marcado CE
Peso del producto 0.05 kg

Entorno
Normas CSA C22.2 No 142

IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 No 214

Certificaciones de producto CSA
C-Tick
cULus
GOST-R

Temperatura ambiente de
funcionamiento

0...55 °C sin factor reduc instalación horizontal
0...60 °C con factor reduc instalación horizontal
0...50 °C instalación vertical

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-25...70 °C

Humedad relativa 5...95 % sin condensación
Grado de protección IP IP20 de acuerdo con IEC 61131-2
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Grado de contaminación 2 de acuerdo con IEC 60664
Altitud máxima de funcionamiento 0...2000 m
Altitud de almacenamiento 0...3000 m
Resistencia a las vibraciones Carril DIN

Carril DIN
Resistencia a los choques 15 gn para 11 ms
Resistencia a descargas
electroestáticas

4 kV en contacto conforme con EN/IEC 61000-4-2
8 kV en aire conforme con EN/IEC 61000-4-2

Resistencia a los campos
electromagnéticos

1 V/m 2...2.7 GHz de acuerdo con EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz...2 GHz de acuerdo con EN/IEC 61000-4-3

Resistencia a transitorios rápidos 1 kV E/S de acuerdo con EN/IEC 61000-4-4
1 kV cable apantallado de acuerdo con EN/IEC 61000-4-4
2 kV líneas de alimentación de acuerdo con EN/IEC 61000-4-4

Resistencia a sobretensiones 0.5 kV modo diferencial de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
1 kV modo común de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5

Compatibilidad electromagnética EN/IEC 61000-4-6
Perturbación radiada/conducida CISPR11

Sostenibilidad de la oferta
Estado de la oferta sostenible Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  1039  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto Disponible

Perfil medioambiental

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

DISPONIBLE

Manual de gestión residuos

Garantía contractual
Warranty period 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61699401&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=61699401&lang=es-es
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1511025EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1511026EN

