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CARACTERISTIQU
ES

Kit de cordons de test de

PR multimétre de RS Pro, CAT llI

maximale de +70 °C. 1

Un connecteur a
pince crocodile vous

000 V.

permet de tester les
circuits sans
traverser les fils ou
causer des courts-
circuits.

e Intensité nominale

e <30Vr.m.s.

2

Wit

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix elevé.

Description du produit

RS Pro est fourni avec un céble de haute qualité et d'une grande valeur. Tous les outils inclus dans le
kit sont parfaits pour les ingénieurs et parfaitement emballés dans un boitier en plastique dur. Pour
garantir qu'aucun cable n'est endommagé, le boitier est doté d'une isolation en mousse. Fabriquées
conformément & la norme de l'industrie, toutes les piéces incluses dans ce kit sont une solution idéale
pour la mesure électrique.

Caractéristiques

Type de céble Kit de cordons d'essai pour l'automobile
Type de connecteur Pince crocodile

N Test et mesure, Tension d'essai, courant, capacité et
Application

autres types de tests

Contenu du kit

Nom d'articles Description Quantité

Cordons d'essai en L'isolant en silicone est idéal pour les tests automobiles, car il

silicone a double isolation est doté d'une haute résistance a la chaleur et ne pourrait
rouge et noire de 1,2 m. | subir aucun dommage s'il entre en contact avec un collecteur
chaud ou un systeme d'échappement.
Sondes longue portée 25 mm Concu pour les scénarios de test a longue portée ou

rouges et noires I'accés est limité, intégrant une pointe trés pointue a l'avant,
capable de percer des céables.
Pince crocodile Idéal pour la connexion aux bornes de batterie
entierement isolée rouge
et noire
Spécifications
Intensité nominale 10A
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Tension nominale <30 Vr.m.s.

Spécifications mécaniques

1,2 m (cordon d'essai en silicone), 25 mm (sonde a dos
Longueur de céble mince), 44 mm (sonde a dos étendu), 155 mm (sonde a
longue portée trés pointue)

Spécifications de I'environnement de

Température d'utilisation minimale -20°C
Température d'utilisation maximale +70 °C

Homologations

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863
Normes Met CEIl 1010 ; BS EN61010
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