Batterie ricaricabili Eﬂg
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N Batteria ricaricabile NiMH da
Ricaricabile. 3’6 V RS Pro’ 4Ah

Batterie al nichel-
metallo idruro da 1,2
v a 6v (NiMH).

durata operativa di
4 anni.

Eccellenti ﬂ
prestazioni cicliche 2
300-1000 cicli IEC. :

Design sottile che
richiede meno della
meta
dell'equivalente
formato NiCd
conforme a
IEC61951-2.

e N
g AT ST

Accettazione della
carica di
mantenimento
costante.

Cella AA progettata
per prestazioni fino
a 10 anni.

Disponibili in
singole celle o
confezioni.

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Batterie ricaricabili Eﬂg

Descrizione del prodotto

Una gamma di batterie NiIMH di altissima qualita, progettate per l'illuminazione di emergenza e
applicazioni ad alta temperatura. Queste batterie soddisfano i piu recenti standard del settore
dellilluminazione di emergenza e offrono la massima tranquillita all'installatore. Ottimizzato sia
meccanicamente che chimicamente per ottenere un funzionamento prolungato ed efficienza anche a
temperatura costante di 50 °C. Senza un contenuto di metallo pesante, queste batterie possono essere
utilizzate per sostituire NiCd o consentire nuovi profili sottili o design piu compatti.

e Codice 9175920, 3,6 V, 4Ah (4000 mAh), 3 celle, peso 195¢, larghezza 19 mm, lunghezza 201 mm.
e Codice 9175923 , 1,2 V, 4Ah (4000 mAh), cella singola, peso 65g, larghezza 19 mm, lunghezza 67
mm.

» Codice 9175926 , 2,4 V, 4Ah (4000 mAh), 2 celle, peso 65g, larghezza 19 mm, lunghezza 67 mm.
e Codice 9175932 , 6 V, 4Ah (4000 mAh), 5 celle, peso 325q, larghezza 19 mm, lunghezza 340 mm.
e Codice 9175939, 4,8 V, 4Ah (4000 mAh), 4 celle, peso 260g, larghezza 19 mm, lunghezza 270 mm.

Specifiche generali

Chimica NiMh

Numero di celle 3

Tipo di terminal Tag

Dimensioni 18670

Durata a magazzino 4 anni

Applicazione llluminazione di emergenza; commerciale; industriale

Specifiche elettriche

Tensione nominale 3.6V

Capacita 4000mAh / 0.2CmA
Carica standard (16H) 0,1CmA per 16hrs
Ricarica rapida (1H) 1C per 1,2 ore
Carica di compensazione 0.03CmA

Specifiche meccaniche

Peso 195¢g
Umidita relativa 65%
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175923
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175932
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175939

Batterie ricaricabili ‘E‘

Specifiche dell'ambiente operativo

Intervallo temperatura di carica Da 0 °C a 45 °C.

Intervallo di temperatura di
conservazione

Omologazioni

Da -10 °C a 60 °C.

Conformita/certificazioni EN61340

>
SPECIFICATIONS:
RS Article: 917-5920 HT18670x3
Nominal Voltage 3.6V
Typical 4000 mAh/0.2 CmA
Capacity Minimum 3800 mAh/0.2 CmA
Charge Standard 0.1 CmA for 16 hrs.
1C for 1.2 hrs.(approx.)
Rapid (With- AV, Temp., Time charging
control)
Trickle 0.03CmA (1 month)
Maximum Discharge Current 1CmA
Discharge Cut-off Voltage 3.0V
Cycle Life 500 cycles (condition as para 4-3)
Standard Charge 0C~+451C
Applicable | Rapid Charge 0°C~+40C
Temperature ["pischarge 10C~+60C
Within one year 20C~+251C
Storage Within 3 months 220C~+30TC
Within 1 month -220C~+357TC
Relative Humidity Range 65%120%
Weight Approx. 195
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