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RS Pro 小组安装 d-sub 连接器

插头 
RS 号： 482-783             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 高可靠性和高性能 

 

• 镀锌钢外壳、带黄色

铬酸盐表面 

 

• 镀金引脚机制触点、

确保精密性能 

 

• 单块绿色邻苯二甲酸

二烯丙酯绝缘体、可

提高电气性能 

 

• 法兰、用于螺钉安装

到面板上 

 

• 焊杯，用于简单的电

线端接 

 

特点 
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RS PRO 耐用的高可靠性 D-Sub 连接器设计用于高可靠性至关重要的环境。此连接器具有钢外壳和邻

苯二甲酸二烯丙酯绝缘材料。邻苯二甲酸二烯丙酯是性能优良、耐热性高、尺寸稳定性佳、强度高的塑

料。这种材料的特质提高了连接器的电气性能。此连接器是 M24308 军用连接器的商业版本。  

 

 

 

联系人数量 15 
性别 公 
身体方向 直向 
安装类型 面板安装 
d 连接器 标准的 d －子级 
子壳体大小 a 
终止方法 焊接 
外壳材料 钢 
触点材料 镍镀金 
触点镀层 金 

应用 
计算机、显示器和扫描仪、 网络和通信设备；数据处理

设备、 工业设备、测试和测量仪器、远程 传感器和数

据记录仪、便携式发电设备  
电击 50g Peak 、符合 mil-std-202 标准、方法 213 、条件 g 

振动 按照 2000Hz milstd-202 方法 204 、条件 d 、在三个垂

直方向上循环 12 次 @ 10-20v 

防潮 90-95% 相对湿度 @ 40°c 、根据 mil-std-202 方法 
103 、持续 96 小时 

耐用 500 次接合 
物料易燃性等级 UL94 V-0 

 

 

产品说明  

一般规格 
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额定电流 5.0A 
额定电压 750V 
触点电阻 最大 2.7 毫欧姆 
绝缘电阻 最大 5000 m （初始）；环境测试后 1000 m （最小） 
介电耐压 1250VAC/RMS 

 

     

 

个人联系人 0.7 盎司 /12 盎司 
 

 

 

最高工作温度 +125°C 
最低工作温度 -55°C 

 

 

 

合规性 / 认证 ul 94V - 0 / 2011/65/eu and 2015/863,  

机械规格 

认证 

电气规格 

操作环境规格 
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