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PINZA DE CORRIENTE AC / DCA
Stock No: 205-0095



1. Introducción
La pinza amperimétrica AC / DC A es un transductor que le permitirá a su multímetro medir 
corriente eléctrica y / o electrónica hasta 400 amperios AC / DC, con una frecuencia de 
respuesta de 50 / 60Hz. Al medir la corriente con esta pinza, no es necesario interrumpir 
un circuito o afectar el aislamiento.
Al medir la corriente continua, se ha diseñado un mando de operación simple para el ajuste 
a cero.

2. Especificaciones 
GENERAL
Tamaño del conductor capturado: máximo φ30 mm 
Indicador de batería baja: iluminación LED roja
Temperatura de funcionamiento:
Temperatura de almacenamiento:
Tipo de batería: dos baterías "AAA" de 1,5 V

ELÉCTRICO (A 23 ± 5 ° C, 70% RH máximo)

Rango de medición efectivo
40 A (salida: 10 mV / A): DC o rms AC para un rango de 400 mV o 600 mV del 
multímetro. 400A (salida: 1 mV / A): DC o rms AC para el rango de 400 mV o 600 mV 
del multímetro.

3. Precisión
Precisión de la pinza de corriente:

Rango DCA: 40A
0~40.0ADC: ± (2.5% +0.1A)

Rango DCA:400A
0~400ADC: ± (2.8% +0.5A)

Rango ACA : 40A(50/60Hz)
0~40.0AAC: ± (2.5% +0.1A)

Rango ACA : 400A(50/60Hz)
0~400AAC: ± (2.8% +0.5A)


