DC-Stromversorgungssteckverbinder 'R

MERKMALE

| | RS Pro DC-Stecker ausgelegt
irsAI fiir 5,0 A, 12,0 V,

Spannung ausgelegt

Ausgelegt fir 12 V Kabelmontage, Lange 23,6
5,5 mm mm, Nickel, Silber

Steckerdurchmesser

ABS-
Kunststoffgehause
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Kontaktwiderstand
von 30 mQ

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

RS Components - Dieses Produkt konnen Sie unter https://uk.rs- Seite 3 Von 313



RS|

DC-Stromversorgungssteckverbinder 'R

Produktbeschreibung

Dieser kabelmontierte DC-Klinkenstecker von RS Pro ist eine hochwertige
Stromversorgungssteckverbinderlésung. Sie verfugt Uber eine duRere Gewindehilse, die mit dem
AuBengewinde der Chassismontage verschraubt wird, um eine sehr sichere Verbindung zu
gewabhrleisten.

Allgemeine

DC-Stromversorgungs-

Steckverbindertyp DC-Stecker
Gehéauseausrichtung Gerade
Kontaktwerkstoff Messing
Kontaktbeschichtung Nickel, Silber

Laptops, kabellose Lautsprecher, Radios und

Anwendung Soundsysteme, Spielekonsolen

Nennstrom 5.0A

Nennspannung 12.0v
Kontaktwiderstand 30 MOhm max
Isolationswiderstand 100 MOhm bei 500 V dc
Durchschlagsfestigkeit 500 V ac fur 1 Minute

Mechanische

Innendurchmesser 2.5mm
AulRendurchmesser 5.5mm

Lange 23.6mm
Montageart Kabelmontage

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863
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