
产品参数表
说明书

RSZE1S48M
RSB继电器底座（适用RSB2，RSB1A160）分离
式，12A

主要信息
产品系列 Zelio Relay
产品类型 插槽
接触端点布置 单独
适用范围 插入式继电器 RSB 和 1 C/O 联系

插入式继电器 RSB 和 2 OC 联系
针脚类型 扁平
产品短名 RSZ
每件单独销售数量 10

补充信息
约定发热电流 [Ith] 10 A
额定工作电压 [Ue] < 250 V AC
紧固扭矩 < 0.8 N.m 适用 M3 螺钉
固定模式 螺钉固定 (面板)

卡入（安装） (35 mm DIN 导轨)
标识 CE
宽度 15.5 mm
产品重量 0.05 kg

环境
接线能力 螺钉连接器, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) 软线 带篐线端子

螺钉连接器, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) 软线 带篐线端子
螺钉连接器, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) 硬线 不带篐线端子
螺钉连接器, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) 硬线 不带篐线端子

符合标准 IEC 61984
产品认证 CSA

UL
贮存环境温度 -40…85 °C
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运行温度 -25…85 °C
IP 保护等级 IP20 符合 EN/IEC 60529
绝缘性能 2500 V

包装单位
包装1的重量 0.047 kg
包装1高度 0.700 dm
包装1宽度 1.630 dm
包装1长度 0.800 dm

可持续性
产品类型 Green Premium 产品
REACh（不含 SVHC） 是
欧盟ROHS指令 主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）

欧盟ROHS声明
无有毒重金属 是
无汞 是
RoHS 豁免信息 是
中国 ROHS 管理办法 中国 ROHS 声明
环境披露 产品环境文件
WEEE 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修
保修单 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=648998&lang=zh-cn
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=648998&lang=zh-cn
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=648998&lang=zh-cn
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1406006EN


产品参数表
尺寸图

RSZE1S48M

尺寸

(1) 继电器
(2) 保护模块
(3) 固定钳
(4) 图例
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产品参数表
接线

RSZE1S48M

接线图

(1) 在此参考示例中，必须连接端子 11 与 21、14 与 24、12 与 22。
注意：  对于 DC 输入，A1 必须为 +，否则保护模块可能短路
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