Adaptateurs c.a./c.c. R

CARACTERISTIQU
ES

Tension denirée RS PRO, adaptateur c.a./c.c.
264V c.a. 36W?24Vc.c.,,15A,

rendement de niveau V, 1
\1;ecn.2i-on de sortie 24 SOI’tie, type C

Puissance nominale
de 36 W.

Conforme ala
norme ERP de
niveau V.

Fiches secteur c.a.
interchangeables
pour une utilisation

au Royaume-Uni, en
Europe, aux Etats-
Unis et en Australie

Longueur de cable
del,5m

Connecteur c.c. 2,1
X 55x%x95mm

Protection contre les
surtensions, les
surintensités et les
courts-circuits

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix elevé.

Description du produit ATTRIBUTE 1

Adaptateur c.a.-c.c. enfichable de haute qualité et polyvalent de RS PRO, pour la conversion de
courant secteur c.a. en tension c.c. pour une large gamme d'applications c.c. L'adaptateur secteur
est fourni avec des fiches males secteur interchangeables pour une utilisation au Royaume-Uni, en
Australie, en Chine, en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Cet adaptateur secteur est conforme a
la directive sur les produits électriques 2009/125/EC et ErP niveau V

Caractéristiques générales

Type Protection contre les surtensions et les surintensités
Type de prise Type C

Connecteur de sortie Centre positif 2,5 x 5,5 x 9,5 mm

Connecteur d'entrée Fiche femelle européenne

Nombre de sorties 1

Rendement 84 % typique

Niveau de rendement énergétique \%

Périphériques informatiques, équipement de réseau,
o équipement portable, tablettes et ordinateurs
Applications portables, smartphones, instrumentation, équipement
de télécommunications
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Spécifications électriques

Tension de sortie

Tension d'entrée

Courant de sortie

Puissance nominale

Régulation de charge

Fréquence d'entrée

Temps de maintien, conditions de nom
Courant d'appel

Ondulation et bruit

MTBF

Temporisation de mise sous tension
Régulation de ligne

Régulation de charge

Court-circuit

Spécifications mécaniques

Longueur de cable
Largeur

Longueur
Profondeur

Humidité

Poids

Spécifications de

Température maximale
Température minimale

24V c.c.

100V c.a., 110V c.a., 115V c.a., 120V c.a., 127V
c.a.,220Vc.a.,, 230Vc.a., 240V c.a.
1,5A

36W

5%

50 a 60 Hz
=28.3mS

60 Aa230Vc.a.
20MHz

Plus de 30 000 - 50 000 heures
3s

+/-1%

+/-5%

Oui

1,5m

45mm
98mm
33,5mm
5a95%HR

220g

['environnement de

40 °C
0°C
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Homologations

Conformité/certifications

Normes Met

MTBF a MIL-STD-781C, UL
Conforme ERP, EN 60950-1, UL 60950-1 s

RS STOCK MODEL VOLTAGE (Vo)  MAX.LOAD POWER LOAD LINE RIPPLE &
NO. QUTPUT (Lo) (Watts) REGULATION  REGULATION NOISE
7316056  [EA1030R(M02) 12V 254 ow +- 5% +-1% 1.3%
7316052  [EA1030DR(M02) 24V 1.25A ow +- 5% +-1% 1%
7316068  [EA1036R(M03) 12v M 36w +- 5% +-1% 1.3%
7316065  [EA1036DR(MO1) 24V 1.5A 36w +- 5% +-1% 1%
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Mechanical Specification

H:28mm H:19mm H:102mm
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