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TECHNISCHES DATENBLATT 5%@

PLATZSPARENDES HEIZGEBLASE
HVI 030 | s00w bis 700 w

> Kompakt > Temperaturwachter

> Flache Bauform > Drehclip- oder Schraubbefestigung

Platzsparendes Heizgebldse zur gleichmaRigen Temperierung von Schaltschrénken und Gehdusen mit elektrischen/
elektronischen Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und daraus folgende Funktionsstdrungen
vermieden. Das Heizgebldse darf nur in Verbindung mit einem Liifter betrieben werden, ist aber auch in Aus-
fiihrungen ohne Axialliifter (Selbstmontage) erhéltlich. Wahlweise ist das Heizgeblése mit Schraubbefestigung
oder neuartigem Drehclip-System erhaltlich. Dies macht eine schnelle und einfache Montage mdglich.

CE i & FAL R

TECHNISCHE DATEN

Heizelement Hochleistungsheizpatrone
Temperaturwdchter Uberhitzungsschutz bei Liifterausfall mit automatischer
Riickschaltung, zusdtzlicher Schutz durch irreversible Sicherung
Axialliifter zur Selbstmontage, nicht im Lieferumfang enthalten
Anschluss 2-polige Duo-Druckklemme filr Starrdrahtleitung 2,5 mm?,
Litzenleitung mit Aderendhiilse 1,5 mm?
127 Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz
—
5] [ Befestigung Drehclip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715

oder Schraubbefestigung (M6), Anzugsmoment 2 Nm max.,

169 . .
Unterlegscheiben sind zu verwenden

165,5

O N Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
| 2 Abmessungen 169 x 127 x 45 mm
o = = Gewicht @.07kg
Einsatztemperatur VDE: -10 bis +50 °C (+14 bis +122 °F)
UL: 10 bis +40 °C (+14 bis +104 °F)
Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
Ansicht: Riickseite Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit max. 90 % rF (nicht kondensierend)
Drehclipbefestigung Schraubbefestigung Schutzart/Schutzklasse IP20 / Il (schutzisoliert)
161 Approbationen VDE, UL File No. E234324, EAC

Hinweis andere Heizleistungen und Spannungen auf Anfrage

Wichtiger Hinweis: Heizung darf nur in Verbindung mit Liifter (min. 150 m?/h)

betrieben werden. Es besteht Uberhitzungsgefahr!

Art. Nr. Drehclipbefestigung Art. Nr. Schraubbefestigung Empf. Vorsicherung T (trige)

03074.0-00 03074.0-01 AC230V,50/60 Hz 500 W 40A
03073.0-00 03073.0-01 AC230V,50/60 Hz 600W 40A
03072.0-00 03072.0-01 AC230V,50/60 Hz 700W 63A
03074.9-00 03074.9-01 AC120V,50/60 Hz 500W 8,0A
03073.9-00 03073.9-01 AC120V,50/60 Hz 600 W 80A

03072.9-00 03072.9-01 AC120V,50/60 Hz 700W 10,0A

www.stego.de

30.11.2017 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.





