Rotelle orientabili Eﬂg

CARATTERISTICH
E

i Rotella orientabile RS Pro,
i atia qualta capacita di carico 250kg,
50mm diametro ruota

Rotelle orientabili

Piedini in gomma
antiscivolo

Piedini in gomma
con smorzamento
delle vibrazioni

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Descrizione del prodotto

Le rotelle RS Pro sono una gamma di rotelle orientabili di livellamento multifunzione. Queste ruote
sono versatili e sono la scelta ideale per apparecchiature che devono essere mobili, ma quando in
posizione € completamente ferma. Possono essere utilizzati in numerose applicazioni, come ad
esempio distributori automatici, apparecchiature mediche e workstation. La piastra € in acciaio con
un rivestimento a polvere cachi mentre la staffa & in alluminio pressofuso, & dotata anche di sfere a
due livelli su sfere per una rotazione completa.

Specifiche generali

Rotazione Girevole
Classe di peso Per impieghi gravosi
Capacita di carico 250kg /1pcs
Capacita di carico / 4pcs 500kg
Materiale degli pneumatici Nylon
Materiale mozzo Nylon
Include freno No
Resistente alla corrosione, resistente agli urti,

Caratteristiche .
ammortizzante

Distributori automatici, apparecchiature mediche,
workstation, strumenti di misurazione

Specifiche meccaniche

Applicazioni

Tipo di montaggio Piastra
Diametro ruota 50mm
Larghezza ruota/carreggiata 25mm
Altezza totale 82mm
Numero di fori di fissaggio 4
Dimensione foro di fissaggio 7mm
Cuscinetto mozzo Cuscinetto a sfere
Estensione del livellamento 10mm
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Offset 36mm

Specifiche dei centri di fissaggio

Centri di fissaggio 73mm x 73mm
Centri di fissaggio (lunghezza) 73mm
Centri di fissaggio (larghezza) 73mm

Specifiche della piastra di fissaggio

Dimensioni piastra di fissaggio 58mm x 58mm
Lunghezza piastra di fissaggio 58mm
Larghezza piastra di fissaggio 58mm

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio Da-10°C a 90 °C.
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