Batteries au plomb R

CARACTERISTIQUES

Batterie au plomb de RS
Utilisation de la PRO 12 V, 100 Ah

technologie de
recombinaison
d'oxygéne

Alliage PbCaSn pour
le gaz sans grille de
plaque, moins
d'autodécharge

Séparateur AGM de
haute qualité

Matériau brut haute
pureté

Bornes en cuivre a
revétement argent
(terminal T11)

Matériau ABS

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Batteries au plomb E‘Elﬂg

Description du produit

Les batteries rechargeables au plomb de RS PRO sont adaptées pour une utilisation dans un
certain nombre de secteurs et pour un usage général. Les batteries au plomb RS PRO
conviennent pour les applications de secours et de charges flottantes. Ces batteries ont une
longue durée de vie. RS PRO offre une gamme de batteries rechargeables au plomb avec
différentes tensions et chargeurs pour s'adapter a tous vos besoins.

727-0382 -6V, 7 Ah
727-0385 -6V, 3,2 Ah
727-0388 -6V, 1,2 Ah
727-0391 - 12V, 20 Ah
727-0394 - 12V, 35 Ah
727-0398 - 12V, 100 Ah
727-0401 - 12V, 120 Ah
727-0408 - 12V, 55 Ah

Caractéristiques

Technologie AGM

Concu pour une application cyclique Non

Classification EUROBAT 3abans

Matériau du récipient (UL94-HB) conforme

o Applications de secours et de charges constantes
Application (flottantes)
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Batteries au plomb

Spécifications électriques

Capacité

Tension nominale

Type de terminal

Cellules par unité

Tension par unité

max.) Courant de décharge

max.) Limite de courant de charge
Tension de charge a flotteur
Résistance interne

Service d'égalisation et de cycle

Décharge automatique

Spécifications mécaniques

100Ah

12v

T11

6V

12v

60 A (559)

30.0A

13,5 a13,8 V c.c./unité moyenne a 25°C

4,9 mOhm

14,4 V c.c. 215V c.c./unité moyenne a25°C
Les piles peuvent étre stockées pendant plus de 6
mois a 25°C. Rapport d'autodécharge inférieur & 3 %

par mois a 25°C. Veuillez charger les batteries avant
['utilisation.

Dimensions
Hauteur
Longueur
Largeur
Poids

330 mm x 173 mm x 212 mm
330mm
173mm
212mm
30.6kg

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Plage de température de
fonctionnement : -

Plage de températures d'utilisation

nominale

Homologations

Décharge : -15 a4 50 °C.
Charge : 0 a 40 °C.
Stockage : -15 & 40 °C.

25°C 3 °C

Conformité/certifications

UL94-HB
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Batteries au plomb

Dimensions

Unit: mm Dimension: 330(L)*173(W) X 212(H) =< 220(TH)
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Batteries au plomb E‘Elﬂg

Constant Current Discharge t-‘h_

FVTime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 3h 4h 5h Bh Bh 10h 20h
1.85V/cell| 1736 146.4 130.2 1153 B7S 65.2 524 313 235 182 16.4 14.4 116 965 513
1.80V/cell| 210.0 167.6 143.7 123.5 az21 G8.7 55.1 L | 24.6 202 17.2 15.0 12.0 10,0 5.20
1.75Wicell| 237.0 186.3 154.0 130.8 fE.5 713 571 4.4 25.4 207 176 153 122 1001 5.29
1.70W/cell| 261.6 1895 165.1 13849 101.8 746 585 353 26.0 212 17.9 15.6 12.4 102 5.34
1.65V/cell| 291.7 2151 1785 146.6 106.7 774 619 36.3 287 217 18.3 15.9 12.6 1003 5.40
1.60V/cell| 3308 2325 188.5 1543 | 1123 B0.5 63.8 ars 2T 6 222 18.86 162 12.7 10.5 5.45

Constant Power Discharge ﬂ_ _ Watts

FViTime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 1h 2Zh 3h 4h 5h Gh &h 10h 20h
1.85V/cell| 3225 | 2749 | 2471 | 2205 | 1885 | 1264 | 1022 G0.8 457 ars 32z 282 249 19.1 102
1.80V/cell| 3864 | 322 | 2710 | 2351 | 1768 | 1327 | 1072 63.8 47.7 392 336 29.4 T 16.8 10.3
1.75Wicell| 4313 | 34490 | 2887 | 2478 | 1843 | 1373 | 1708 BE.0 491 401 34.3 299 24.0 16.8 10.4
1.70W/cell| 4709 | 3865 | 307.7 | 261.8 | 1936 | 1430 | 1150 67.6 50.1 41.0 348 0.4 243 201 10.5
1.65Vicell| 5193 | 3914 | 3302 | 2745 | 2019 | 1477 | 1191 69.2 51.3 418 353 ne 246 203 10.6
1.60V/cell| 57848 | 4182 | 3451 | 2866 | 2111 1528 | 1224 i1 527 426 3589 M3 248 205 10.7

Amps
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Batteries au plomb ‘E]

Available Capacity Subject to Temperature

Battery Type

AGM
Battery

-20°C -10C 0T 57T 10T 20°C 25T 30C 40°C 45T
Bv&12v | 46% 66% 76% 83% 90% 98% 100% 103% 107% 109%

Discharge CurrentVS. Discharge Voltage

Final Discharge

Voltage Vieell 1.80V 1.75V 1.60%
Discharge - - - . =
Current (A) CA) =02C | 02C< (A) <10C | (A) =1.0C

Charge the batteries at least once every sixmonths,
if they are stored at 25"C.

Charging Method:

Constant Voltage| .0.2Cx2h+2 4~2 45V/Cellx24h Max. Current 0.3CA
Constant Current| 0.1C until the voltage reaching 14.4V then 0.1Cx4h
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