
 万用表测试引线  

第页 1的 3.3 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

∅ 内部： 

   
 

       
 

RS Pro 测试引线测试引线套

件、 1000V CAT                                                            
RS 库存号： 124-7400            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 最高工作温度为 
+70 °c 

 

• 鳄鱼夹连接器使您可

以测试电路，无需交

叉电线或造成短路。 

 

• 额定电流 

 

• <30 V r.m.s. 

 

特点 
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RS Pro pros 高品质超值电缆。该套件中包含的所有工具均特别适用于工程师，且完美封装在硬塑料箱

中。为确保不会损坏相邻电缆，外壳采用泡沫绝缘。按照工业标准制造，此套件中包含的所有部件都是

电气测量的理想解决方案。 

 

 

 

导联类型 汽车测试引线套件 
连接器类型 鳄鱼夹 
应用 测试和测量、测试电压、电流、电容和其他类型的测试 

 

 

 

项目名称 说明 数量 
1.2m 红色和黑色双绝缘硅

树脂测试引线。 
硅树脂绝缘特别适用于汽车测试，因为它具有高耐热性，并且

在接触热歧管或排气系统时不会受到损坏。  

红色和黑色长柄探头 25mm 设计用于那些接触受限的长距离测试场景、在正面采用

非常锋利的尖峰、能够刺穿电缆。  

红色和黑色完全绝缘鳄鱼

夹 
特别适用于连接到电池端子 。   

 

 

 

额定电流    10A 
额定电压 <30 V r.m.s.  

 

 

 

     

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

电气规格 

套件包括 
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引线长度      1.2 (硅树脂测试引线) m ， 25 (细背探头) mm ， 44 (扩
展背式探头) mm ， 155 (超锋利长柄探头) mm 

       

 

 

最低工作温度     -20°C   
最高工作温度 +70°C 

 

 

 

 

合规性 / 认证 2011/65/eu and 2015/863,         
符合标准 iec 1010 ； bs EN61010 BS D 或 EG1 

    

 

 

认证 

操作环境规格 
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