SIEMENS

Datenblatt

3RU2116-1BB0

Produkt-Markenname
Produkt-Bezeichnung
Produkttyp-Bezeichnung

Uberlastrelais 1,4...2,0 A thermisch fiir Motorschutz BaugréRe S00, CLASS
10 Schitzanbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub Hand-
Automatik-RESET

SIRIUS
Thermisches Uberlastrelais
3RU2

Allgemeine technische Daten

BaugroBe des Uberlastrelais

BaugroRe des Schiitzes kombinierbar
firmenspezifisch

Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei
warmem Betriebszustand

e je Pol
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC
Bemessungswert
StoBRspannungsfestigkeit Bemessungswert
maximal zuldassige Spannung fiir sichere Trennung

e in Netzen mit nicht geerdetem Sternpunkt zwischen
Hilfs- und Hilfsstromkreis

e in Netzen mit geerdetem Sternpunkt zwischen Hilfs-
und Hilfsstromkreis

e in Netzen mit nicht geerdetem Sternpunkt zwischen
Haupt- und Hilfsstromkreis

e in Netzen mit geerdetem Sternpunkt zwischen
Haupt- und Hilfsstromkreis

Schockfestigkeit gemai IEC 60068-2-27

Ziindschutzart gemaR ATEX Produkt-Richtlinie
2014/34/EU

Eignungsnachweis gemaR ATEX Produkt-Richtlinie
2014/34/EU

Referenzkennzeichen gemaR IEC 81346-2:2009
RoHS-Richtlinie (Datum)

S00
S00

57W

1,9W
690 V

6 kV

440V
440 v
440V
440 v

8g/11 ms
Ex Il (2) GD

DMT 98 ATEX G 001

Umgebungsbedingungen

Aufstellungshohe bei Hohe Giber NN maximal
Umgebungstemperatur

e wahrend Betrieb

e wahrend Lagerung

e wahrend Transport
Temperaturkompensation
relative Luftfeuchte wahrend Betrieb

F
10/01/2009
2000 m

-40 ... +70 °C
-55 ... +80 °C
-55 ... +80 °C
-40 ... +60 °C
10...95%

Hauptstromkreis

Polzahl fiir Hauptstromkreis 3
einstellbarer Ansp(_echwert Strom des 14..2A
stromabhéngigen Uberlastauslosers
Betriebsspannung
e Bemessungswert 690 V
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e bei AC-3e Bemessungswert maximal 690 V

Betriebsfrequenz Bemessungswert 50 ... 60 Hz
Betriebsstrom Bemessungswert 2A
Betriebsstrom bei AC-3e bei 400 V Bemessungswert 2A
Betriebsleistung
e bei AC-3
— bei 400 V Bemessungswert 0,75 kW
— bei 500 V Bemessungswert 0,75 kW
— bei 690 V Bemessungswert 1,1 kW
e bei AC-3e
— bei 400 V Bemessungswert 0,75 kW
— bei 500 V Bemessungswert 0,75 kW
— bei 690 V Bemessungswert 1,1 kW
Hifsstomireis . |
Ausfiihrung des Hilfsschalters integriert
Anzahl der Offner fiir Hilfskontakte 1
e Anmerkung fur die Abschaltung des Schiitzes
Anzahl der SchlieBer fiir Hilfskontakte 1
e Anmerkung fur die Meldung "Ausgelost”
Anzahl der Wechsler fiir Hilfskontakte 0
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15
e bei 24V 3A
e bei 110 V 3A
e bei 120 V 3A
e bei 125V 3A
e bei 230 V 2A
e bei 400 V 1A
e bei 690 V 0,75 A
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13
e bei 24V 2A
e bei 60 V 0,3A
e bei 110 V 0,22 A
e bei 125V 0,22 A
e bei 220 V 0,11 A
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemaf UL B600 / R300
Ausloseklasse CLASS 10
Ausfiihrung des Uberlastauslésers thermisch

UL/CSA Bemessungsdaten
Volllaststrom (FLA) fiir 3-phasigen Drehstrommotor
e bei 480 V Bemessungswert 2A
e bei 600 V Bemessungswert 2A

Ausfiihrung des Sicherungseinsatzes
o fur Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich Sicherung gG: 6 A, flink: 10 A

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage beliebig
Befestigungsart Schiitzanbau
Hohe 76 mm
Breite 45 mm
Tiefe 70 mm

Anschliisse/ Klemmen

Produktbestandteil abnehmbare Klemme fiir Hilfs- Nein
und Steuerstromkreis

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses

o flr Hauptstromkreis Schraubanschluss
o flr Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubanschluss
Anordnung des elektrischen Anschlusses fiir oben und unten

Hauptstromkreis
Art der anschlieBbaren Leiterquerschnitte
o flr Hauptkontakte
— eindrahtig oder mehrdrahtig 2x (0,5 ... 1,5 mm3), 2x (0,75 ... 2,5 mm?), 2x 4 mm?
— feindrahtig mit Aderendbearbeitung 2x (0,5 ... 1,5 mm?), 2x (0,75 ... 2,5 mm?)
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e bei AWG-Leitungen flur Hauptkontakte
Art der anschlieBbaren Leiterquerschnitte
o fur Hilfskontakte
— eindrahtig oder mehrdrahtig
— feindrahtig mit Aderendbearbeitung
e bei AWG-Leitungen fur Hilfskontakte
Anzugsdrehmoment
e fiir Hauptkontakte bei Schraubanschluss
o fir Hilfskontakte bei Schraubanschluss
Ausfiihrung des Schraubendreherschaftes
GroRe der Schraubendreherspitze
Ausfiihrung des Gewindes der Anschlussschraube
o fur Hauptkontakte
e der Hilfs- und Steuerkontakte

2X (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12

2x (0,5 ... 1,5 mm2), 2x (0,75 ... 2,5 mm2)
2x (0,5 ... 1,5 mm2), 2x (0,75 ... 2,5 mm2)
2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)

Sicherheitsrelevante KenngrofRen

Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemaf SN
31920

MTTF bei hoher Anforderungsrate

T1-Wert fur Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer
gemaf IEC 61508

Schutzart IP frontseitig gemaR IEC 60529
Beriihrungsschutz frontseitig geman IEC 60529

0,8...1,2N'm
0,8...1,2N'm
Durchmesser 5 ... 6 mm
Pozidriv Gr. 2

M3

M3

50 FIT

2280 a

20 a

IP20

fingersicher bei senkrechter Berlihrung von vorne

Anzeige
Ausfiihrung der Anzeige flr Schaltzustand

Schieber

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

@

C5a

Explosionsschutz  Konformitatserklarung

IECEx UK
e CA

Bestatigungen

C€

EG-Konf,

Explosionsschutz

&

® AL

ATEX
Prifbescheinigungen Marine / Schiffbau
Typprifbescheini- spezielle Prifbe-

ARS

Marine / Schiffbau
{;ﬁ.-'
@) 18 Repse:

(G LREAY ] by L PR

| VERITAS |
Sonstige Railway

Bestatigungen Schwingen /
Schocken

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zuriickzuziehen (siehe hier).
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Giiltigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-
relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weilrussland) zu importieren oder anzubieten.
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=439&ci=458&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=439&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=441&ci=465&cao=554
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=441&ci=475&cao=554
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=444&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=446&ci=464&cao=552
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=3151&ci=3152&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RU2116-1BB0/Certificate?ct=3151&ci=3152&cao=553
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business

Informationen zur Verpackung

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...
https://www.siemens.de/ic10

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mifb=3RU2116-1BB0

CAXx-Online-Generator

)

http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mifb=3RU2116-1BB0
Service&Support (Handbiicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU2116-1BB0
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplane, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2116-1BB0&lang=de

Kennlinien: Ausldseverhalten, I?t, Durchlassstrom

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU2116-1BB0/char

Weltere Kennllnlen (z. B EIektrlsche Lebensdauer Schalthauflgkelt)
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
https://www.siemens.de/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RU2116-1BB0
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RU2116-1BB0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU2116-1BB0
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2116-1BB0&lang=de
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU2116-1BB0/char
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RU2116-1BB0&objecttype=14&gridview=view1
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_93000
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_93613
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_27548
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/3RU21161BB0

