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Réglette d'éclairage d'urgence 
fluorescente 58 W 

RS code commande : 712-6979             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Organe de 
commande haute 
fréquence 

 

• Economique 

 

• Sans clignotement 

 

• Démarrage 
instantané 

 

• Plus longue durée 
de vie de la lampe 

 

• Corps et clips en 
polycarbonate  

 

• Diffuseur 
prismatique en 
polycarbonate 
résistant aux chocs 

 

• IP65 adapté pour 
une utilisation à 
l'intérieur et à 
l'extérieur 

 

• Entièrement 
résistant à la 
pénétration de 
poussière et de jets 
d'eau 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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La gamme TR65EMHF de réglettes fluorescentes T8 résistantes à la corrosion est disponible en 
réglettes simples ou doubles. Cette gamme haute fréquence d'éclairages T8 anticorrosifs de 
secours permanents de 3 heures est adaptée pour les environnements les plus exigeants, tels que 
les parcs de stationnement à étages et les ateliers. Ce type d'éclairage est idéal pour fournir un 
éclairage dans les grandes zones.  

 

 

 

Type de lampe  T8 

Type de lumière Embase   

Maintenu          Maintenu 

Matériau Polycarbonate   

Finition Gris 

Durée   3 h    

Lampe fournie Non  

Applications 

Ces raccords sont adaptés pour les applications à 
l'intérieur et à l'extérieur, fournissant un éclairage en 
général, tels que : les parcs de stationnement à étages, 
les entrepôts 

 

 

 

Puissance 58W 

Tension nominale   230V 

Classe d'isolation    Classe I    

 

 

 

 

 

     

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 



Éclairage de secours 

Page 3 De 333 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 

Longueur 1.56m 

Largeur 95mm 

Profondeur 100mm 

Type de raccord Raccord de lampe de réglette 

Plateau d'engrenage     Acier pressé à revêtement poudré blanc 

 

 

 

Température de l'environnement  -15 à 30 °C.     

 

 

 

Indice IP  IP65      

 

 

 

Conformité/certifications CE     

Normes Mets En 60598-2 -1 

     

 

 

 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 

Catégorie de protection 


