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Benutzerhandbuch für die TLS2200™ List Transfer Software 1

Einleitung
Dieses Benutzerhandbuch ist für die Verwendung in Zusammenhang mit Ihrem
Benutzerhandbuch für den Thermotransferdrucker TLS2200™, Version 3, bestimmt und
beschreibt die TLS2200™ List Transfer Software. Mit diesem Programm können Sie
Aufschriftenlisten auf Ihrem PC erstellen und speichern. Dank eines zusätzlichen
Kommunikations-Features ist es außerdem möglich, Ihre Listen zum Ausdrucken auf den
TLS2200  herunterzuladen und sie anschließend zur Speicherung auf Ihren PC wieder
hochzuladen.

http://www.tls2200.com/
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TLS2200™ List Transfer Software
Die ganz neue List Transfer Software von BRADY ist ein Anwendungsprogramm, das
folgende Features zu bieten hat:

•  Eine benutzerfreundliche WYSIWYG Schnittstelle, mit der Sie ganz einfach
Etikettenlisten auf Ihrem PC erstellen können.

•  Kommunikationsfähigkeit, die es möglich macht, Ihre Listen über eine serielle
Schnittstelle auf den TLS2200  Thermotransferdrucker herunterzuladen und sie
zwecks Speicherung und/oder Bearbeitung wieder auf Ihren PC hochzuladen.

•  Die Möglichkeit, Ihre Listen zu speichern und Ihre Listenspeicherkapazität durch
Verwendung Ihres PC-Speichers zu maximieren.



Benutzerhandbuch für die TLS2200™ List Transfer Software 3

Installationsanweisungen

Für die TLS2200  List Transfer Software sind zwei Installationen notwendig. Installieren
Sie zuerst die TLS2200  List Transfer Software auf Ihrem PC und anschließend die
Softwareversion 3.1 auf Ihrem TLS2200™ Drucker.

Für den Betrieb der TLS2200  List Transfer Software muss die Version 3.1 bereits auf
Ihrem TLS2200  Drucker geladen sein.
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Installation der Software auf dem TLS2200™ Thermotransferdrucker

Anforderungen an den TLS2200™ Thermotransferdrucker

Damit die TLS2200  List Transfer Software läuft, muss die Softwareversion 3.1 auf
Ihrem TLS2200  Drucker geladen sein.

Ermitteln Ihrer Softwareversionsnummer

Die Software Ihres TLS2200TM Druckers kann mit Hilfe des Brady Device Loader. Das
Brady Device Loader ist in diesem Softwarepaket enthalten und steht außerdem auf
unserer Website www.tls2200.com zur Verfügung. Siehe Installation der TLS2200™
Softwareversion 3.1 auf Seite 5 in diesem Handbuch. Die Versionsnummer der derzeit in
Ihrem TLS2200  Drucker geladenen Software wird beim Einschalten des Geräts in der
LCD-Anzeige angezeigt. Sie sehen dann eine der folgenden Begrüßungsanzeigen:

*** TLS2200 ***
Please Wait
Bitte warten

Dies ist die Begrüßungsanzeige bei
einem TLS2200  Drucker mit der
Softwareversion 1.0.

TLS2200  V2.0
Please Wait
Bitte warten

Dies ist die Begrüßungsanzeige bei
einem TLS2200  Drucker mit der
Softwareversion 2.0.

TLS2200  V3.0
Please Wait
Bitte warten

Dies ist die Begrüßungsanzeige bei
einem TLS2200  Drucker mit der
Softwareversion 3.0.

TLS2200  V3.1
Please Wait
Bitte warten

Dies ist die Begrüßungsanzeige bei
einem TLS2200  Drucker mit der
Softwareversion 3.1

Diese Version benötigen Sie auf
Ihrem TLS2200  Drucker, damit
die List Transfer Software läuft.

http://www.tls2200.com/
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Installation der TLS2200™ Softwareversion 3.1

Informationen zur Aktualisierung Ihrer TLS2200  Software finden Sie im
Benutzerhandbuch für den TLS2200  Thermotransferdrucker.

Für die Benutzung des Brady Device Loader zur Installation der Softwareversion 3.1 auf
Ihrem TLS2200  folgen Sie den Anweisungen. Der Installationsvorgang bereitet unter
anderem den TLS2200  auf die Installation der neuen Software vor.

Hinweis: Lesen Sie diese Anweisungen zunächst durch, bevor Sie den
TLS2200  Drucker auf die Installation der Softwareversion 3.1 vorbereiten.

Wenn Sie sich nicht an diese Anweisungen halten, können sämtliche gespeicherten Listen
verloren gehen.

Nachdem Sie den TLS2200  Drucker eingeschaltet haben (die Tasten
<Func>+<Shift>+<L> gedrückt halten), erscheint die folgende Eingabeaufforderung am
TLS2200  Bildschirm, die Ihnen eine der folgenden Optionen anbietet:

Eingabeaufforderung Schritt

Clear BANK0? Y Die <Enter> Taste am TLS2200  Drucker
drücken.

Clear BANK0? A <Y> und anschließend die <Enter> Taste
am TLS2200  Drucker drücken.

So lange A angezeigt wird, nicht <A>
eingeben oder <Enter> drücken;
andernfalls gehen alle Listen verloren,
die Sie auf Ihrem TLS2200  gespeichert
haben!

Wenn Sie <Y> eingeben, bleiben Ihre
Listen gespeichert.
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Inleiding
Deze handleiding moet gebruikt worden samen met uw bestaande TLS2200™ Thermal
Transfer Printer Handleiding voor versie 3. Zij documenteert TLS2200™ List Transfer
software. Deze software laat u toe opschriftlijsten op uw PC aan te maken en te bewaren.
Daarnaast laat een communicatiefunctie u toe uw lijsten te downloaden naar de
TLS2200  om te printen, en ze daarna te uploaden naar uw PC voor bewaring.

http://www.tls2200.com/
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TLS2200™ List Transfer Software
Nieuw beschikbaar van BRADY is de List Transfer software. Deze applicatie omvat:

•  Een gebruiksvriendelijke WYSIWYG interface die het u gemakkelijk maakt om
labellijsten op uw PC te ontwerpen.

•  Communicatiemogelijkheid waarmee u uw lijsten kunt downloaden via een seriële
poort naar de TLS2200  Thermal Transfer Printer en ze uploaden naar uw PC voor
bewaring en/of bewerking.

•  De mogelijkheid om uw lijsten als back-up op te slaan en uw lijstopslagmogelijkheid
te maximaliseren door gebruik te maken van het geheugen op uw PC.
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Instructies voor installatie
TLS2200™ List Transfer software vereist twee installaties. Eerst installeert u TLS2200™
List Transfer software op uw PC. Daarna installeert u versie 3.1 software op uw
TLS2200™ printer.

U moet versie 3.1 op uw TLS2200™ Printer geladen hebben om TLS2200™ List Transfer
Software te kunnen draaien.
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Software installeren op de TLS2200™ Thermal Transfer Printer

TLS2200™ Thermal Transfer Printer Vereisten

Om de TLS2200™ List Transfer software te kunnen draaien, moet u versie 3.1 software
op de TLS2200™ printer geladen hebben.

Uw softwareversie kennen

De software op uw TLS2200™ printer kan geüpdatet worden met behulp van de Brady
Device Loader. De Brady Device Loader zit in dit softwarepakket en is ook beschikbaar
op onze website www.tls2200.com. (Zie Installatie van de TLS2200™ Versie 3.1 Software
op pagina 5 voor instructies.) Om de versie van de software die momenteel op uw
TLS2200™ printer geladen is, te kennen zie het LCD-scherm wanneer u de unit aanzet. U
zult een van de volgende openingsschermen zien:

*** TLS2200 ***
Please Wait

Dit is het openingsscherm
voor een TLS2200™ printer
met versie 1.0 software.

TLS2200  V2.0
Please Wait

Dit is het openingsscherm
voor een TLS2200™ printer
met versie 2.0 software.

TLS2200  V3.0
Please Wait

Dit is het openingsscherm
voor een TLS2200™ printer
met versie 3.0 software.

TLS2200  V3.1
Please Wait

Dit is het openingsscherm
voor een TLS2200™ printer
met versie 3.1 software.

Dit is de versie die u op uw
TLS2200™ Printer nodig
heeft om de List Transfer
software te kunnen draaien.

http://www.tls2200.com/
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!

Installatie van de TLS2200™ Versie 3.1 Software

Zie de TLS2200  Thermal Transfer Printer Handleiding voor informatie over het
updaten van uw TLS2200™ software.

U krijgt instructies om de Brady Device Loader software te gebruiken om versie 3.1
software te installeren op uw TLS2200™. Een deel van het installatieproces bestaat uit de
voorbereiding van de TLS2200™ om nieuwe software te ontvangen.

Waarschuwing: Lees deze instructies vooraleer de TLS2200™ printer voor te
bereiden om de versie 3.1 software te ontvangen. Het niet opvolgen van deze

instructies kan het verlies van alle bewaarde lijsten tot gevolg hebben.

Na het aanzetten van de TLS2200™ printer (de toetsen <Func>+<Shift>+<L>
indrukken), vraagt het TLS2200™ scherm u om een van de volgende acties:

Prompt Actie

Clear BANK0? Y Druk op de <Enter>-toets op de
TLS2200™ printer.

Clear BANK0? A Druk <Y> , druk daarna op de <Enter>-
toets op de TLS2200™ printer.

Typ niet <A> of druk niet op <Enter>
terwijl A op het scherm getoond wordt of
u zult alle lijsten die u op de TLS2200™
bewaard heeft, verliezen!

Als u <Y> typt, zullen uw lijsten bewaard
blijven.
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TLS2200TM List Transfer Software User’s Guide 1

Introduction
This user’s guide is to be used along with your existing TLS2200™ Thermal Transfer
Printer User’s Guide for version 3. It documents TLS2200TM List Transfer software. This
software allows you to create and save legend lists on your PC. In addition, a
communication feature allows you to download your lists to the TLS2200  for printing,
then upload them to your PC for storage.

TLS2200TM List Transfer Software
Newly available from Brady is List Transfer software. This application features:

•  An easy-to-use WYSIWYG interface that makes it easy for you to design label lists
on your PC.

•  Communication capability that allows you to download your lists via a serial port to
the TLS2200  Thermal Transfer Printer and upload them to your PC for storage
and/or editing.

•  The ability to back-up your lists and maximize your list storage capability by using
the memory on your PC.

http://www.tls2200.com/
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Chapter 1. Getting Started

Installation Instructions
TLS2200 List Transfer software requires two installations. First you install TLS2200 List
Transfer software on your PC. Then you install version 3.1 software on your TLS2200TM

printer.

You need to have version 3.1 loaded in your TLS2200 Printer in order to run TLS2200
List Transfer Software.



4 TLS2200TM List Transfer Software User’s Guide

Installing Software on the TLS2200TM Thermal Transfer Printer

TLS2200TM Thermal Transfer Printer Requirements

In order to run TLS2200 List Transfer software, you must have version 3.1 software
loaded on the TLS2200 printer.

Knowing Your Software Version Number

The software in your TLS2200TMprinter can be updated through the use of the Brady
Device Loader. The Brady Device Loader is included in this software package and is also
available on our website at www.tls2200.com. (Refer to Installing TLS2200TM Version
3.1 Software on page 5 for instructions.) To determine the version number of the software
currently loaded in your TLS2200 printer, watch the LCD screen as you turn the unit on.
You will see one of the following welcome screens:

*** TLS2200 ***
Please Wait

This is the welcome screen
for a TLS2200 printer with
version 1.0 software.

TLS2200  V2.0
Please Wait

This is the welcome screen
for a TLS2200 printer with
version 2.0 software.

TLS2200  V3.0
Please Wait

This is the welcome screen
for a TLS2200 printer with
version 3.0 software.

TLS2200  V3.1
Please Wait

This is the welcome screen
for a TLS2200 printer with
version 3.1 software.

This is the version that you
need in your TLS2200
Printer in order to run List
Transfer software.

http://www.tls2200.com/
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!

Installing TLS2200TM Version 3.1 Software

Refer to the TLS2200  Thermal Transfer Printer User’s Guide for information on
updating your TLS2200 software.

You will be instructed to use the Brady Device Loader software to install version 3.1
software on your TLS2200. Part of the install process is preparing the TLS2200 to receive
new software.

Warning: Read these instructions before preparing the TLS2200 printer to
receive version 3.1 software. Failure to follow these instructions may result in the

loss of all saved lists.

After turning the TLS2200 printer ON (holding down the <Func>+<Shift>+<L> keys),
the TLS2200 screen prompts you with one of the following:

Prompt Action

Clear BANK0? Y Press the <Enter> key on the TLS2200
printer.

Clear BANK0? A Press <Y> then press the <Enter> key on
the TLS2200 printer.

Do not type <A> or press <Enter> while
A is displayed on the screen or you will
lose any lists you have saved on the
TLS2200!

If you type <Y>, your lists will remain
saved.
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Guía del usuario del software List Transfer TLS2200™ 1

Introducción
Esta guía del usuario debe utilizarse junto con su Guía del usuario de la impresora de
transferencia térmica TLS2200™  para la versión 3. Ésta constituye la documentación del
software List Transfer TLS2200 . Este software permite crear y guardar listas de leyenda
en un PC. Además, una función de comunicación permite descargar listas en la
TLS2200  para imprimirlas y después volver a cargarlas en el PC para almacenarlas.

http://www.tls2200.com/
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Software List Transfer TLS2200™
Recientemente, el software List Transfer está disponible ante BRADY. Esta aplicación se
caracteriza por:

•  Una interfaz WYSIWYG fácil de utilizar, que facilita el diseño de listas de etiquetas
en el PC.

•  Una capacidad de comunicación que permite enviar las listas a través de un puerto
serie a la impresora de transferencia térmica TLS2200  y cargarlas en el PC para
almacenarlas y/o editarlas.

•  La aptitud para guardar listas y aumentar al máximo las capacidades de
almacenamiento de éstas mediante la memoria del PC.
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Instrucciones de instalación

El software List Transfer TLS2200  requiere dos instalaciones. Instale primero el
software List Transfer TLS2200  en el PC. Después, instale la versión 3.1 del software en
la impresora TLS2200™.

Se debe haber cargado la versión 3.1 en la impresora TLS2200  para ejecutar el
software List Transfer TLS2200 .
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Instalación del software en la impresora de transferencia térmica
TLS2200™

Requisitos para la impresora de transferencia térmica TLS2200

Para ejecutar el software List Transfer TLS2200 , se debe tener la versión 3.1 del
software cargada en la impresora TLS2200 .

Número de la versión del software

El software instalado en la impresora TLS2200™ puede actualizarse mediante el Brady
Device Loader(Asistente de instalación del programa TLS2200 ). El Brady Device
Loader(Asistente de instalación del programa) está incluido en este paquete software y
también puede obtenerse en nuestro sitio Web www.tls2200.com. Para obtener
instrucciones, remítase a Instalación del software TLS2200™ versión 3.1 en la página 5.
Para determinar el número de la versión del software actualmente instalado en la
impresora TLS2200 , mire la pantalla de cristales líquidos al encender la unidad.
Aparecerá una de las siguientes pantallas de bienvenida:

*** TLS2200 ***
Please Wait

(Espere)

Esta es la pantalla de bienvenida de una
impresora TLS2200  con la versión 1.0 del
software.

TLS2200  V2.0
Please Wait

(Espere)

Esta es la pantalla de bienvenida de una
impresora TLS2200  con la versión 2.0 del
software.

TLS2200  V3.0
Please Wait

(Espere)

Esta es la pantalla de bienvenida de una
impresora TLS2200  con la versión 3.0 del
software.

TLS2200  V3.0
Please Wait

(Espere)

Esta es la pantalla de bienvenida de una
impresora TLS2200  con la versión 3.1 del
software.

Esta es la versión que se necesita en la
impresora TLS2200  para ejecutar el
Software List Transfer.

http://www.tls2200.com/
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Instalación del software TLS2200™ versión 3.1

Remítase a la Guía del usuario de la impresora de transferencia térmica TLS2200  para
obtener información sobre la actualización del software TLS2200™.

Se obtendrán instrucciones para utilizar el software Brady Device Loader(Asistente de
instalación del programa TLS2200 ) e instalar la versión 3.1 del software en la
TLS2200 . Una parte del proceso de instalación consiste en preparar la TLS2200  para
recibir el nuevo software.

Advertencia: Lea estas instrucciones antes de preparar la impresora TLS2200™
para recibir la versión 3.1 del software. El incumplimiento de estas instrucciones

puede ocasionar la pérdida de todas las listas guardadas.

Después de haber encendido la impresora TLS2200™ (manteniendo pulsadas las teclas
<Func>+<Mayús>+<L>), la pantalla de la TLS2200™ muestra uno de los siguientes
mensajes:

Mensaje Acción
Clear BANK0?

(¿Borrar BANKO?) Y
Pulse la tecla <Enter> (<Intro>) de la
impresora TLS2200™.

Clear BANK0?
(¿Borrar BANKO?) A

Pulse la tecla <Y> y después la tecla
<Enter> (<Intro>) de la impresora
TLS2200™.

¡No pulse <A> ni <Enter> (<Intro>)
mientras que se visualice A en la pantalla
o perderá todas las listas que hubiera
guardado en la TLS2200™!

Si pulsa <Y>, las listas quedarán
guardadas.
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Introduction
Ce manuel d’utilisation doit être utilisé avec votre Manuel d’utilisation de l’imprimante à
transfert thermique TLS2200™ pour la version 3. Il décrit le List Transfer Software pour
l’imprimante TLS2200™. Ce logiciel vous permet de créer et d’enregistrer des listes de
légendes sur votre ordinateur. Un dispositif de communication vous permet de télécharger
vos listes sur la TLS2200™ pour les imprimer, puis de les charger sur votre ordinateur
pour les stocker.

http://www.tls2200.com/
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List Transfer Software pour l’imprimante TLS2200™
Un List Transfer Software est désormais disponible chez BRADY. Cette application
comporte :

•  Une interface WYSIWYG conviviale qui facilite la création de listes de légendes à
partir de votre ordinateur.

•  Un dispositif de communication qui vous permet de télécharger vos listes sur
l’imprimante à transfert thermique TLS2200™ via un port série et de les charger sur
votre ordinateur pour les stocker et/ou les éditer.

•  La possibilité de sauvegarder vos listes et d’augmenter la capacité de stockage de ces
listes en utilisant la mémoire de votre ordinateur.
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Instructions d’installation
Le List Transfer Software pour l’imprimante TLS2200™ nécessite deux installations.
Installez d’abord le List Transfer Software pour l’imprimante TLS2200™ sur votre
ordinateur. Installez ensuite la version 3.1 du logiciel sur votre imprimante TLS2200™.

La version 3.1 doit être chargée dans votre imprimante TLS2200™ pour pouvoir exécuter
le List Transfer Software pour l’imprimante TLS2200™.
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Installation du logiciel sur l’imprimante à transfert thermique
TLS2200™

Configuration minimale de l’imprimante à transfert thermique TLS2200™

Le List Transfer Software pour l’imprimante TLS2200™ nécessite que la version 3.1 du
logiciel soit chargée sur l’imprimante TLS2200™.

Détermination du numéro de version du logiciel

Le logiciel de votre imprimante TLS2200™ peut être mis à jour grâce au Brady Device
Loader. Le Brady Device Loader est inclus dans ce progiciel et est également disponible
sur notre site Web : www.tls2200.com. (Reportez-vous à la section Installation de la
version 3.1 du logiciel de la TLS2200™ en page 5.) Afin de déterminer la version du
logiciel actuellement chargé dans l’imprimante TLS2200™, il vous suffit de regarder
l’écran LCD, une fois l’imprimante allumée. L’un des écrans d’accueil suivants s’affiche :

*** TLS2200 ***
Please Wait

(Veuillez patienter)

Ecran de présentation d’une
imprimante TLS2200™ avec
la version 1.0 du logiciel.

TLS2200  V2.0
Please Wait

(Veuillez patienter)

Ecran de présentation d’une
imprimante TLS2200™ avec
la version 2.0 du logiciel.

TLS2200  V3.0
Please Wait

(Veuillez patienter)

Ecran de présentation d’une
imprimante TLS2200TM avec
la version 3.0 du logiciel.

TLS2200  V3.1
Please Wait

(Veuillez patienter)

Ecran de présentation d’une
imprimante TLS2200TM avec
la version 3.1 du logiciel.

Cette version doit être
chargée dans votre
imprimante TLS2200™
pour pouvoir exécuter le
List Transfer Software.

http://www.tls2200.com/
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!

Installation de la version 3.1 du logiciel de la TLS2200™

Reportez-vous au Manuel d’utilisation de l’imprimante à transfert thermique
TLS2200™ pour plus d’informations sur la mise à jour de votre logiciel TLS2200™.

Ce manuel vous apprendra à utiliser le logiciel Brady Device Loader pour installer la
version 3.1 sur votre TLS2200™. Une partie de l’installation consiste à préparer la
TLS2200™ à accueillir un nouveau logiciel.

Avertissement : Lisez attentivement ces instructions avant de préparer
l’imprimante TLS2200™ à accueillir la version 3.1 du logiciel. Si vous ne suivez

pas ces instructions, vous risquez de perdre les listes enregistrées.

Après avoir allumé l’imprimante TLS2200™ (en maintenant les touches
<Fonct>+<Maj>+<L> enfoncées) un des messages suivants apparaîtra sur l’écran de la
TLS2200™.

Message Action
Clear BANK0? Y Appuyez sur la touche <Entrée> de

l’imprimante TLS2200™.

Clear BANK0? A Appuyez sur <Y> puis sur la touche
<Entrée> de l’imprimante TLS2200™.

N’appuyez pas sur <A> ou sur la touche
<Entrée> quand A est affiché sur
l’écran, sinon vous perdriez toutes les
listes que vous avez enregistrées dans la
TLS2200™ !

Si vous tapez <Y>, vos listes sont
conservées en mémoire.
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Software TLS2200™ List Transfer - Guida dell'utente 1

Introduzione
La presente guida dell'utente dev'essere utilizzata insieme alla Guida dell'utente per
sistema di stampa a trasferimento termico TLS2200™ per versione 3 e si riferisce al
software TLS2200™ List Transfer, che consente di creare e memorizzare elenchi di scritte
su PC. Inoltre, una funzione di comunicazione consente di scaricare gli elenchi sulla
TLS2200  per stamparli, quindi di caricarli sul PC e memorizzarli.

http://www.tls2200.com/
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Software TLS2200™ List Transfer
Il software List Transfer è un nuovissimo prodotto BRADY avente le seguenti
caratteristiche:

Un'interfaccia WYSIWYG di facile uso per la progettazione in modo semplice e rapido di
elenchi di etichette sul PC.

Una funzione di comunicazione che consente di scaricare tramite una porta seriale gli
elenchi sulla stampante a trasferimento termico TLS2200  e di caricarli quindi sul
PC per memorizzarli e/o modificarli.

La possibilità di effettuare backup degli elenchi e espandere al massimo la capacità di
memorizzazione utilizzando la memoria del PC.



Software TLS2200™ List Transfer - Guida dell'utente 3

Istruzioni per l'installazione

Il software TLS2200  List Transfer richiede due tipi di installazione: è necessario
installare prima il software TLS2200  List Transfer sul PC, quindi installare la versione
3.1 del software sulla stampante TLS2200™.

Perché il software TLS2200  List Transfer possa funzionare correttamente sulla
stampante TLS2200  dev'essere installata la versione 3.1.



Software TLS2200™ List Transfer - Guida dell'utente 4

Installazione del software sulla stampante a trasferimento termico
TLS2200™

Requisiti della stampante a trasferimento termico TLS2200

Per poter far funzionare il software TLS2200  List Transfer è necessario che sulla
stampante TLS2200  sia caricata la versione 3.1.

Individuazione del numero di versione del software

Il software della stampante TLS2200™ può essere aggiornato con l'apposito programma
d'installazione (Brady Device Loader), incluso nel pacchetto software oppure disponibile
presso il sito Web BRADY (www.tls2200.com) (per le istruzioni consultare Installazione
della versione 3.1 del software TLS2200™ a pagina 5). Per determinare la versione del
software installato sulla stampante TLS2200  osservare il display a cristalli liquidi
all'accensione dell'unità. Verrà visualizzata una delle seguenti videate:

*** TLS2200 ***
Please Wait

(Attendere)

Videata iniziale della stampante
TLS2200  con versione del software 1.0.

TLS2200  V2.0
Please Wait

(Attendere)

Videata iniziale della stampante
TLS2200  con versione del software 2.0.

TLS2200  V3.0
Please Wait

(Attendere)

Videata iniziale della stampante
TLS2200  con versione del software 3.0.

TLS2200  V3.1
Please Wait

(Attendere)

Videata iniziale della stampante
TLS2200  con versione del software 3.1.

Questa è la versione necessaria sulla
stampante TLS2200  perché il software
List Transfer possa funzionare
correttamente.

http://www.tls2200.com/
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!

Installazione della versione 3.1 del software TLS2200™

Per informazioni sull'aggiornamento del TLS2200  consultare la Guida dell'utente del
sistema di stampa a trasferimento termico TLS2200 .

Per installare la versione 3.1 del software sulla stampante TLS2200  è necessario
utilizzare il Brady Device Loader. Parte del processo d'installazione consiste nel
predisporre la stampante TLS2200  per il caricamento del nuovo software.

Avvertenza: Leggere attentamente le istruzioni prima di predisporre la stampante
TLS2200  per la versione 3.1 del software. Un errore potrebbe comportare la

perdita di tutti gli elenchi salvati.

Una volta accesa la stampante TLS2200  (tenendo premuti i tasti
<Func>+<Shift>+<L>) la videata TLS2200 presenterà uno dei seguenti prompt:

Prompt Azione

Clear BANK0? Y Premere il tasto <Enter> sulla stampante
TLS2200 .

Clear BANK0? A Premere <Y> quindi premere il tasto
<Enter> sulla stampante TLS2200 .

Non digitare <A> né premere <Enter>
mentre a video appare A o si perderanno
tutti gli elenchi salvati nella stampante
TLS2200 !

Digitando <Y> gli elenchi rimangono
memorizzati.
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Introdução
Este guia do usuário deve ser usado com o TLS2200™ Thermal Transfer Printer User's
Guide existente para a versão 3. Ele documenta o software List Transfer da TLS2200™.
Esse software permite criar e salvar listas de legendas no computador. Além disso, um
recurso de comunicação permite fazer o download das listas para a TLS2200  para
impressão e, em seguida, fazer o upload dessas listas para o computador para
armazenamento.

http://www.tls2200.com/
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Software List Transfer da TLS2200™
A BRADY lançou recentemente o software List Transfer. Esse aplicativo oferece os
seguintes recursos:

•  Uma interface WYSIWYG de fácil utilização que facilita o projeto de listas de
etiquetas no computador.

•  Um recurso de comunicação que permite fazer o download das listas através de uma
porta serial para a TLS2200™ Thermal Transfer Printer e o upload dessas listas para
o computador para armazenamento e/ou edição.

•  A possibilidade de fazer backup das listas e maximizar a capacidade de
armazenamento de listas através da utilização da memória do computador.
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Instruções para instalação

O software List Transfer da TLS2200  exige duas instalações. Em primeiro lugar, você
deve instalá-lo no computador. Em seguida, deve instalar a versão 3.1 do software na
impressora TLS2200™.

A versão 3.1 precisa estar instalada na impressora TLS2200  para permitir a execução
do software List Transfer da TLS2200 .
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Instalando o software na TLS2200™ Thermal Transfer Printer

Requisitos da TLS2200™ Thermal Transfer Printer

Para que o software List Transfer da TLS2200  possa ser executado, é necessário que a
versão 3.1 do software esteja instalada na impressora TLS2200 .

Verificando o número de versão do software

O software da impressora TLS2200™ pode ser atualizado através do uso do Brady Device
Loader. O Brady Device Loader está incluído neste pacote de software e também está
disponível no nosso site na Web no endereço www.tls2200.com. (Consulte Instalando a
versão 3.1 do software da TLS2200™ na página 5 para obter instruções.) Para verificar o
número da versão do software instalado no momento na impressora TLS2200™, observe a
tela LCD quando ligar a unidade. Você verá uma das seguintes telas de boas-vindas:

*** TLS2200 ***
Please Wait

(Aguarde)

Esta é a tela de boas-vindas da versão
1.0 do software da impressora
TLS2200™.

TLS2200  V2.0
Please Wait

(Aguarde)

Esta é a tela de boas-vindas da versão
2.0 do software da impressora
TLS2200™.

TLS2200  V3.0
Please Wait

(Aguarde)

Esta é a tela de boas-vindas da versão
3.0 do software da impressora
TLS2200™.

TLS2200  V3.1
Please Wait

(Aguarde)

Esta é a tela de boas-vindas da versão
3.1 do software da impressora
TLS2200™.

Esta é a versão que você precisa ter
na impressora TLS2200™ para
executar o software List Transfer.

http://www.tls2200.com/
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Instalando a versão 3.1 do software da TLS2200™

Consulte o TLS2200  Thermal Transfer Printer User's Guide para obter informações
sobre como atualizar o software da TLS2200™.

Você será orientado a usar o Brady Device Loader para instalar a versão 3.1 do software
na TLS2200™. Parte do processo de instalação consiste em preparar a TLS2200™ para
receber o novo software.

Aviso: Leia estas instruções antes de preparar a impressora TLS2200™ para
receber a versão 3.1 do software. Se você não seguir estas instruções, poderá

perder todas as listas salvas.

Depois que você ligar a impressora TLS2200™ (mantendo pressionadas as teclas
<Func>+<Shift>+<L>), a tela da TLS2200™ exibirá um dos seguintes prompts:

Prompt Ação

Clear BANK0? Y
(Apagar BANCO0?) Y

Pressione a tecla <Enter> na impressora
TLS2200™.

Clear BANK0? A
(Apagar BANCO0?) A

Pressione a tecla <Y> e, em seguida,
pressione a tecla <Enter> na impressora
TLS2200™.

Não digite <A> ou pressione <Enter>
quando A for exibido na tela; caso
contrário, você perderá todas as listas
que salvou na TLS2200™!

Se você digitar <Y>, as listas continuarão
salvas.
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