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Transair®

6678 17 21 16,5 G1/2 G1/4 130 46 96 104 0,879

6678 25 21 25 G1/2 G1/4 153 46 117 124 1,502

Transair®

6693 17 21 16,5 G1/2 G1/4 129 46 96 103 0,879

6693 25 21 25 G1/2 G1/4 152 46 117 104 1,467

Transair®

6637 25 21 25 G1/2 G1/4 153 46 117 124 1,449

  I 1, 2 ou 3 sorties

  I Fixation sur paroi ou bâti machine

  I Sortie secondaire G1/4" pour purge

  I Livrées avec bouchons

PRISES MURALES

PRISE MURALE AVEC ROBINET 1 SORTIE À 45°  
BSP CYLINDRIQUE 

ØD C1 C2 H K N Z Kg

PRISE MURALE AVEC ROBINET 2 SORTIES À 45°  
BSP CYLINDRIQUE

ØD C1 C2 H K N Z Kg

PRISE MURALE AVEC ROBINET 3 SORTIES  
BSP CYLINDRIQUE

ØD C1 C2 H K N Z Kg

Livrée avec bouchon G1/2"
Cadenassable

Livrée avec bouchons G1/2"
Cadenassable

Livrée avec bouchons G1/2"
Cadenassable

  I Toute cette gamme est garantie sans silicone.


