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ONTACT

Modulo de redundancia, con pintura de proteccion - QUINT-
ORING/24DC/2X10/1X20 - 2320173

Tenga en cuenta que los datos indicados aqui proceden del catalogo en linea. Los datos completos se encuentran en la documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(http://phoenixcontact.es/download)

Modulo de redundancia activo QUINT para montaje sobre carril con tecnologia ACB (Active Current
Balancing) y funciones de monitorizacion, entrada: 24 V CC, salida: 24V CC/2x 10 Ao 1x 20 A, incl.
adaptador universal para carril UTA 107/30 montado

Propiedades del articulo

[ Hasta el doble de duracion de la solucién redundante debido a una reparticién homogénea de la carga
I Ahorro de energia
I Control permanente de redundancia

@ Redundancia continua hasta el consumidor
[

|AI
@ Pr==lAn AR @

Datos mercantiles

Unidad de embalaje 1 pcs

RULLLL T
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 400.0 g

Numero de tarifa arancelaria 85049091

Pais de origen China

Datos técnicos

Medidas
Anchura 32 mm
Altura 130 mm
Profundidad 125 mm
Anchura en montaje alternativo 122 mm
Altura en montaje alternativo 130 mm
Profundidad en montaje alternativo 35 mm

Condiciones ambientales
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Datos técnicos

Condiciones ambientales

indice de proteccién

IP20

Temperatura ambiente (servicio)

-25°C ... 70 °C (> 60 °C derating, 2,5 %/K, ensayo de tipo: arranque a
-40 °C)

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

-40°C..85°C

Humedad del aire max. admisible (servicio)

<100 % (a 25 °C, sin condensacion)

Resistencia a interferencias

EN 61000-6-2:2005

Datos de entrada

Margen de tension nominal de entrada

24V DC

Rango de tension de entrada

18 VDC ... 28 V DC (SELV)

Denominacion de la proteccion

Proteccion contra sobretensiones estaticas > 30 V

Corriente nominal de entrada Iy 2x 10 A (-25 °C ... 60 °C)
1x 20 A (-25 °C ... 60 °C)
Corriente maxima |y 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C)
1x 30 A (-25 °C ... 40 °C)

Datos de salida

Tensién nominal de salida

0,1V (< entrada DC)

Derating

60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)

Posibilidad de conexién en serie

No

Disipacion de carga nominal maxima

2W (IOUT =20 A)

Generalidades

Peso neto

0,4 kg

Rendimiento

>98 %

Clase de proteccion

> 1000000 h (40 °C)

Posicién para el montaje

Carril horizontal NS 35, EN 60715

Indicaciones de montaje

alineable: horizontal 5 mm, al lado de las partes activas 15 mm, vertical
50 mm

Compatibilidad electromagnética

Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE

Directiva de baja tension

De conformidad con la directiva NS 2006/95/UE

ATEX #113GExnAIlIC T4 Ge
DEKRA 11ATEX0031 X
IECEx ExnAlIC T4 Gc
IECEx DEK 11.0015X
Norma - Equipamiento eléctrico de maquinas EN 60204

Norma - Seguridad eléctrica

EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Norma - Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos
eléctricos

EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Norma - Tension baja de proteccion

IEC 60950-1 (SELV) y EN 60204 (PELV)

Homologaciones UL

UL/C-UL Listed UL 508
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Datos técnicos

Generalidades

UL/C-UL Recognized UL 60950

UL ANSI/ISA-12.12.01 Clase |, divisién 2, grupos A, B, C, D (Hazardous
Location)

Datos de conexion Entrada

Tipo de conexién

Conexién por tornillo

Seccién de conductor rigido min. 0,2 mm?
Seccién de conductor rigido max. 4 mm?
Seccion de conductor flexible min. 0,2 mm?
Seccion de conductor flexible max. 2,5 mm?
Seccion de cable AWG min. 14
Seccion de cable AWG max. 12
Longitud a desaislar 8 mm
Rosca de tornillo M3

Datos de conexion Salida

Tipo de conexién

Conexion por tornillo

Seccién de conductor rigido min. 0,2 mm?
Seccién de conductor rigido max. 6 mm?
Seccion de conductor flexible min. 0,2 mm?
Seccion de conductor flexible max. 4 mm?
Seccion de cable AWG min. 10
Longitud a desaislar 7 mm
Rosca de tornillo M3

Sefalizacion

Denominacion Salida

Redundancy OK, 13/14

Descripcion de la salida

Contacto colectivo

Tension de conmutacion maxima

max. 30 V AC/DC

Corriente de conexiéon maxima

< 100 mA (resistente al cortocircuito)

Indicacién de estado

Redundancia OK LED

Observacion acerca de la indicacion de estado verde
Seccién de conductor rigido min. 0,2 mm?
Seccién de conductor rigido max. 4 mm?
Seccion de conductor flexible min. 0,2 mm?
Seccion de conductor flexible max. 2,5 mm?
Seccion de conductor AWG min. 16
Seccion de conductor AWG max. 12

Par de apriete min. 0,5 Nm
Par de apriete max. 0,6 Nm
Rosca de tornillo M3

05/06/2015 Pagina3/7


https://www.phoenixcontact.com/es/products/2320173
https://www.phoenixcontact.com/es/products/2320173
https://www.phoenixcontact.com/es/products/2320173

https://www.phoenixcontact.com/es/products/2320173 m P'H EN]X
CONTACT

Modulo de redundancia, con pintura de proteccion - QUINT-
ORING/24DC/2X10/1X20 - 2320173

Datos técnicos

Sefalizacion

Denominacion Salida ACB (Auto Current Balance) OK, 23/24
Descripcion de la salida Contacto cerrado: A Uy < 300 mV
Tension de conmutacion méaxima max. 30 V AC/DC

Corriente de conexidon maxima <100 mA (resistente al cortocircuito)
Indicacién de estado LED ACB OK

Observacion acerca de la indicacién de estado Bargrafo LED verde

Clasificaciones

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27250311
eCl@ss 4.1 27250311
eCl@ss 5.0 27242213
eCl@ss 5.1 27242213
eCl@ss 6.0 27049005
eCl@ss 7.0 27049005
eCl@ss 8.0 27049002
ETIM
ETIM 3.0 EC000599
ETIM 4.0 EC000599
ETIM 5.0 EC002540
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211502
UNSPSC 7.0901 39121004
UNSPSC 11 39121004
UNSPSC 12.01 39121004
UNSPSC 13.2 39121004

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / RINA/ GL /NK /LR / DNV /ABS / EAC / EAC / cULus Recognized / cULus Listed

Homologaciones Ex
UL Listed / cUL Listed / IECEx / ATEX / cULus Listed
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Homologaciones

Homologaciones solicitadas

Detalles de homologaciones

UL Recognized ﬁ

UL Listed @

cUL Recognized uﬂ

cUL Listed “@

| RINA |
ot |

NK

mm?AWG/kcmil 10

Corriente nominal IN 63 A

Tensién nominal UN 500 V

LR

mm?AWG/kemil 6

Corriente nominal IN 41 A

Tensién nominal UN 500 V

DNV
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Homologaciones

ECPH(ENIX

| ABS

| EAC

| EAC

cULus Recognized n“us

cULus Listed ‘@“'

Accesorios

Accesorios
Adaptador de montaje

Adaptador de montaje - UTA 107/30 - 2320089

" ¥,

¥

Adaptador para carril portante universal

Adaptador de montaje - UWA 182/52 - 2938235

Adaptador de pared universal

Adaptador de montaje - QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 2938196

Adaptador de montaje para alimentacion de corriente QUINT-PS

4

... sobre carril S7-300
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Dibujos

Esquema de conjunto

013
°14 <30v AcC/DC
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