Kabelbinder

MERKMALE

Hohe Qualitat

Geeignet fiir eine
Vielzahl von
Anwendungen

Leicht zu fadeln

Schwarze und
nattrliche Farben in
einer Reihe von
GroRen erhaltlich

Selbstverléschend
gemaf UL94V-2

UL-zugelassenes
Nylon 6.6

Schwarzer
Nylonkabelbinder von RS
PRO, 300 mm x 4,8 mm

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in

allen Produktkategorien.

Unsere Produktpalette wurde von
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die fiuhrenden Marken, ohne einen
Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Nicht I6sbare Nylonkabelbinder von RS PRO. Ihr Hauptzweck besteht darin, saubere Installationen
zu unterstitzen, indem sie Kabel zusammenhalten oder an einem bestimmten Ort befinden. Sie
haben jedoch verschiedene andere Anwendungen, wie z. B. das Aufhdngen oder Lagern von Teilen,
die zum Lackieren bereit sind. Nicht [6sbare Nylonkabelbinder von RS PRO bestehen aus Nylon,
sind einfach zu verwenden und ein unverzichtbarer Bestandteil fiir jeden Werkzeugkasten.

Allgemeine

Typ Nicht I6sbar

Farbe Schwarz

Werkstoff Nylon 66
Blundelung von Drahten, Geeignet flr den Einsatz in

Anwendung elektrischen und elektronischen Wartungs-, Wartungs-,
Mechanik- und Automobilanwendungen Anwendungen.

Minimale Betriebstemperatur -40°C

Maximale Betriebstemperatur 85 °C

Brandverhalten Selbstverléschend

Menge 100

Lange 300mm

Breite 4,.8mm

Zugfestigkeit 215,6N

Maximale Bundelfestigkeit 83mm

Normen erfillt UL 94V-2
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Drag to rotate
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