Connecteurs d'alimentation industriels E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Fiche male d'adaptateur de
Jay " nominaie de connecteur d'alimentation
Température industrielle 3P+N+E IP44 a
duitisation oec. montage sur cable rouge de
Tous les modeles RS Pro, nominale a 32,0 A, 415
D st V, avec inverseur de phase

extrémement fiables
et Excellente qualité

Orientation de corps

droite

Fabriqué a partir
d'un plastique
d'ingénierie renforce

LesS produits homologues par RS vouS apporient des pieces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Connecteurs d'alimentation industriels

Description du produit

RS Pro propose une gamme de connecteurs d'alimentation industriels montés sur céble de haute
qualité. Fabriqués conformément aux normes de l'industrie, ces connecteurs sont faciles a monter et
sont une excellente solution de fiche male industrielle pour alimenter les outils et les machines a une

large gamme de tensions différentes.

7033767 ; 7033776 ; 7033779 ; 7033782 Sont conformes a la norme 1P44 . 7033789 ; 7033795 ;

7033808 ; 703311 Indice de protection IP66 et IP67

Caractéristiques

Format de péle
Sexe

Orientation du corps
Matériau

Couleur

Applications

Spécifications

3P+N+T

Méale

Droit

Plastique industriel

Rouge

Alimentation pour les machines sur les sites de

construction, les machines a bois, les ateliers
d'entretien dans l'industrie légere

Type de courant
Intensité nominale
Tension nominale
Fréquence de travail
Fiche méale/femelle
Méthode de terminaison
Inverseur de phase
Sans halogéne

Tension d'isolation

Test de fil luminescent

C.a.

32A

415V

50Hz; 60Hz
Connecteur male
Vis

Oui

Oui

690V
650°C/850°C
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/7033767/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7033776/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7033779/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7033782/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7033789/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7033795/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7033808/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7033811/

Connecteurs d'alimentation industriels R
Type de montage Montage sur cable
Entrées de céable Presse-étoupes

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation maximale 40 °C
Température d'utilisation minimale -25°C

Catégorie de protection

Indice IP P44
Conformité/certifications EN61340
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Connecteurs d'alimentation industriels E‘Elﬂg
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