
2011-09-13/00311069

Typenblatt 909750 (909725) Seite 5/7

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-722/724
Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-601/688
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany E-Mail: mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, Germany Internet: www.jumo.net

Bajonett-Gegenstücke „SW“
für Einsteck-Widerstandsthermometer

 

Mindest-Bestellmenge für nicht lagermäßige Teile: 10 Stück

● Ab Lager lieferbar.  Pos. 7

Gewinde
G 

Durchmesser
D in mm

Durchmesser
D1 in mm

Länge
L in mm

Länge
L1 in mm

Teile-Nr.

Bajonett-Gegenstücke „SW“ aus Messing, Werkstoff-Nr. 2.0401.20, vernickelt

M 12 12 8,5 30 10 00463477
M 12 x 1 12 8,5 30 10 00449206 ●

M 12 x 1 12 8,5 40 10 00452747 ●

M 14 x 1,5 12 8,5 30 10 00463478
G 1/4 12 8,5 30 10 00463480
G 1/4 12 8,5 40 10 00452749 ●

G 3/8 12 8,5 30 10 00441893 ●

M 10 x 1 12 6,5 30 10 00459226 ●

M 12 12 6,5 30 10 00463484
M 12 x 1 12 6,5 30 10 00463486
M 14 x 1,5 12 6,5 30 10 00463488 ●

G 1/4 12 6,5 30 10 00463490
G 3/8 12 6,5 30 10 00463491

M 12 14 8,5 30 10 00463492
M 12 x 1 14 8,5 30 10 00463493
M 14 x 1,5 14 8,5 30 10 00454811 ●

G 1/4 14 8,5 30 10 00463494 ●

G 3/8 14 8,5 30 10 00463497


