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Robinet à boisseau sphérique 

haute pression en acier 
inoxydable de RS Pro 1/4" 

BSPP 3 contacts 
RS code commande : 499-1865             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

• Acier inoxydable - 
excellente 
résistance à la 
corrosion 

 

• Pression nominale : 
68 bar 

 

• Bille et tige - acier 
inoxydable AISI 316 

 

• Matériau de boulon 
de carrosserie à 
poignée - ASTM A36 

 

• Plage de 
températures 
d'utilisation : -15 à 
232 °C. 

CARACTERISTIQU
ES 
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La gamme RS Pro de vannes à boisseau sphérique à port en L et T en acier inoxydable, qui sont 
utilisées pour contrôler le débit et sont un excellent choix pour les applications d'arrêt. Ces vannes à 
boisseau sphérique sont durable et fonctionnent bien même après de longues périodes. 
 
Les vannes à bille à extrémité vissée RS Pro en acier inoxydable pour le contrôle du débit sont 
disponibles dans une grande variété de tailles et de types. 
499-1865 - vanne à boisseau sphérique à orifice L, 1/4" BSP F 
499-1872 - vanne à boisseau sphérique à orifice L, 3/8" BSP F 
499-1887 - vanne à boisseau sphérique à port L, BSP F 1/2" 
499-1894 - vanne à boisseau sphérique à port L, 3/4" BSP F 
499-1938 - vanne à boisseau sphérique à port en T, 3/8" BSP F 
499-1944 - vanne à boisseau sphérique à port en T, BSP F 1/2" 
499-1950 - vanne à boisseau sphérique à port en T, 3/4" BSP F 
499-1996 - vanne à boisseau sphérique à port en T, BSP F de 1 pouce 

 

 

 

Connexion filetée BSPP 1/4" 
Type de fixation Fileté 
Matériau du corps Acier inoxydable 
Taille du filetage 1/4in 
Sans risque pour une utilisation avec Gaz, pétrole, eau 
Matériau de la bille Acier inoxydable 
Filetage standard BSPP 
Matériau de la poignée Acier inoxydable 
Type 3 contacts 

Application Systèmes de chauffage ; Traitement de l'eau ; 
Contrôle du débit de liquide 

 

     

 

Taille de connexion  8 mm 
 

Description du produit  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques générales 
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Température de fonctionnement  -15 à 232 °C. 
Pression de service maximale 68 bar 

 

 

 

Conformité/certifications ISO-5211 
       

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
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	Robinet à boisseau sphérique haute pression en acier inoxydable de RS Pro 1/4" BSPP 3 contacts

