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RS PRO 1/2 in 方形驱动可逆

扭矩扳手，低碳钢， 12 → 
60Nm 

RS 库存号： 911-1531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 注塑模制工具 

• 尼龙 11 绝缘 

• 易于读取的刻度 

• iec 60900 ： 2004 规
格 

 

特点 
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RS PRO 扭矩扳手与 1/4 in. 螺丝刀刀头兼容，设计用于防止在紧固螺母和螺栓时过度拧紧。该工具

在 " 断裂 " 之前应用预设的扭矩级别，防止您对紧固件施加过大的力。此扭矩扳手还绝缘，以保护您

免受高达 1000 V 的冲击。 它采用注塑模制尼龙 11 绝缘，可与工具粘结，以提供最大保护和更长的

使用寿命。这种独特的尼龙 11 绝缘使该工具成为在极端气候和最恶劣条件下工作时的极佳选择 

 

 

 

扭矩范围 12 牛米至 60 牛米 
驱动形状 方形 
驱动器大小 1/2in 
类型 可逆 
精确度 ±3% 
材料  低碳钢 
表面 镀铬镍 

 

 

 

工作电压 1,000v 
已测试电压  10,000v 

 

 

 

总长度       350 毫米可逆 

重量 1111 
     

 

 

合规性 / 认证 IEC60900 ： 2004 

商品描述属性 1 

机械规格 

认证 

一般规格 

电气规格 
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