cable de liaison
NEBU-M12G5-K-0.5-M12W5

N° de piéce: 8003617

Fiche technique

Caractéristique

FESTO
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Valeur

Conforme a la norme

EN 61076-2-101

Désignation du cable

Avec 2 porte-étiquettes

Poids du produit 37g

Connexion électrique 1, fonction Coté appareils de terrain

Connexion électrique 1, modéle rond

Connexion électrique 1, type de connexion Connecteur femelle

Connexion électrique 1, départ de cable Droit

Raccordement électrique 1, technologie de connexion M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Connexion électrique 1, nombre de pdles/fils 5

Connexion électrique 1, pdles/fils connectés 5

Connexion électrique 1, type de fixation

Verrouillage par vis

Connexion électrique 2, fonction

C6té commande

Connexion électrique 2, modéle rond

Connexion électrique 2, type de connexion Connecteur male
Connexion électrique 2, départ de cable coudé
Raccordement électrique 2, technologie de connexion M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Connexion électrique 2, nombre de p6les/fils 5

Connexion électrique 2, pdles/fils connectés 5

Connexion électrique 2, type de fixation Verrouillage par vis
Plage de tension de service CC 0..60V

Plage de tension de service CA 0..60V

Intensité maximale admissible a 40 °C 4A

Résistance aux tensions transitoires 1,5 kV

Longueur de cable 0,5m
Caractéristique du cable Standard

Conditions de test, conduite

Résistance a la torsion selon la norme Festo
Conditions de test sur demande
Chaine porte-cables : 5 millions de cycle, rayon de courbure 75 mm

Diamétre de cable

4,5 mm

Tolérance de diamétre de cable +0,1 mm
Structure du cable 5x0,25
Section nominale de conducteur 0,25 mm?2
Degré de protection IP65

IP68

IP69K
Note concernant le degré de protection monté
Température ambiante -25...70°C
Température ambiante pour cable non posés a demeure -5...70°C

Marque CE (voir déclaration de conformité)

selon la directive européenne sur les équipements basse tension

Note sur la matiére

sans cuivre ni PTFE
Conforme RoHS

Degré d'encrassement 3

Classe de résistance a la corrosion KBK 2 - Effets de corrosion moyens
Matériau gaine du cable TPE-U(PUR)

Couleur de la gaine de cdble gris

Matériau corps TPE-U(PUR)

Couleur boitier noir

Matériau verrouillage par vis Laiton nickelé

Matériau gaine isolante PP
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