XS8G12PA140S
OsiSense XS8 - détecteur inductif - 12x40 -
L26mm - plast. - Sn 4mm - conn. M8

Fiche produit

Caractéristiques

Statut commercial: Commercialisé

=== Principales
.. 5 Gamme de produits OsiSense XS
Nom de gamme Universel

Type de détecteur

Détecteur de proximité inductif

Application spécifique-
du produit

Nom du détecteur XS8

Forme du capteur Forme 12 x 40 x 26
f Dimension 26 mm
i .' Type de carter Fixe

Matiere du boitier Plastique

Type de signal de sortie Numérique

Mode de raccordement A 3fils

Portée nominale 4 mm

Sortie numérique 1"F"

Type de sortie TOR PNP

Complémentaires

Raccordement élec-
trique

3 broches M8 connecteur male

[Us] tension d'alimenta-
tion

Pouvoir de commutatio-
nenmA

12..24V CC

<= 100 mA avec protection contre les surcharges et-

courts-circuits

Degré de protection IP

IP67 se conformer a IEC 60529

Face de détection

Capacité de montage du détecteur

Latéral

Non encastrable

Matiere Plastique
Matiére de la face avant Plastique
Portée >25...4mm
Domaine de fonctionnement 0...3.2 mm

Parcours différentiel

3...20% du sr

Précision de répétition

Type de circuit de sortie

<=10% du Sr
ccC

Etat LED

1 LED jaune pour état sortie

Limites de la tension d'alimentation

Fréquence de commutation

10...30 V CC
<= 1000 Hz

Tension de déchet

<=1.8 V a fermé état

Consommation électrique

0...10 mA a sans charge

Retard a la disponibilité <=4 ms
Retard réponse <=0,5ms
Retard récupération <=1ms
Marquage CE
Profondeur 31 mm
Hauteur 45 mm
Largeur 12 mm

25 sept. 2017

Scla'-;neider

Electric

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Environnement

Certifications du produit UL

CSA
Température de fonctionnement -25...70 °C
Température ambiante pour le stockage -40...85 °C

Tenue aux vibrations

25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) se conformer a IEC 60068-2-6

Tenue aux chocs mécaniques

50 gn pour 11 ms se conformer a IEC 60068-2-27

Durabilité de I'offre

Statut environnemental

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Produit Green Premium

Conforme - depuis 0836 - Déclaration de conformité Schneider Electric i

REACh

Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil

Profil environnemental du produit

Instructions de fin de vie du produit

Disponible B

Pas d'opération de recyclage spécifiques iy

Garantie contractuelle

Période

18 mois
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Electric


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=870904&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=870904&lang=fr-fr
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=4659674
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=4665608

