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Hoja técnica
Codigo 123-2217
RS-1327K

Termometro infrarrojo / K

CARACTERISTICAS

O Posibilidad de seleccién entre °C/°F Q Funcién de grabacion de lectura Maxima/Minima
Q Pantalla LCD iluminada O Auto Apagado
QO Ajustando la mira del laser O Termdmetro termopar de tipo K

O Funcién auto-mantener
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Tipo K
Rango de medicién : -150°C a 1350°C (-238°F a 1999°F)

Resolucion : 0,1°C, 1°C, -0,1°F, 1°F

Funcién Resolucién

Rango Exactitud

-150°C~0°C +(0,2 % de lectura + 1,0°C)

0,1°C

0°C~200°C +(0,1 % de lectura + 1,0°C)

1°C

200°C~1350°C

+(0,2 % de lectura + 2°C)

-238°F~32°F +(0,2 % de lectura + 2°F)

32°F~200°F +(0,1 % de lectura + 2°F)

ESPECIFICACIONES

Pantalla

200°F~1999°F +(0,2 % de lectura + 4°F)

Pantalla LCD con luz de fondo

Rango de medida

-35°C a 500°C (-31°F a 932°F)

Resolucion

0.1°C, 0.2°F

Exactitud

La mayor entre +2% de la medida, 0 +2°C 0 4°F

Respuesta espectral

6 al4dum

Campo de vista

12:1; indice 6ptico con un objetivo de 1" min

Emisividad

0.17 ~ 1.00 (pre-configurable)

Apagado automatico

Aprox. 15 s

Observacion

Marcador laser < 1Imw (clase 2)

Capacidad de memoria de datos

99 conjuntos. (lectura directa en la pantalla LCD)

Vida de la bateria

Aprox. 100 horas (puntero de laser y luz de fondo apagados)

Alimentacioén

Bateria Unica de 9V 006P o IEC6F22, NEDA1604

Humedad ambiente de funcionamiento

0°C a 50°C (32°F a 122°F)

Humedad ambiente de funcionamiento

HR inferior al 80%

Temperatura de almacenamiento

-10°C a 60°C (14°F a 140°F)

Humedad de almacenamiento

HR inferior al 70%

Dimensiones

172(L) x 118(W) x 46(H) mm
6,8(L) x 4,6(W)x1,8(H) pulgadas

Peso

Aprox. 220g con pila

Accesorios suministrados
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Manual de instrucciones, estuche, pila




