SPECIFICATIEBLAD - 1POLE 30A 1000VDC MFH FOR 10X38 GPV

IEC
Powering Business Worldwide
Type 1Pole 30A 1000Vdc MFH For 10x38 Gpv
Catalog No. CHPV1U
Leveringsprogramma

Assortiment
Basisfunctie
toepassingsgebied
Nominale bedrijfsstroom
Nominale spanning
Grootte

Bedrijfsklasse

Beschrijving

Aantal polen

toepasbaar voor grootte

Standaard/goedkeuring

Normen/regelgeving

Zekeringhouder, Lage spanning, 32 A, DC 1000 V, 10 x 38 mm, gPV, 1P, UL,

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Houder voor cilindrische zekering (EC002705)

Zekeringtoebehoren
zekeringhouder
Lage spanning

32

DC 1000V

10 x 38 mm

gPV

DIN-railmontage

met kleurcode

Geclassificeerd voor gebruik met 75°C of 90°C draad
fijnaderige kabel

spadeklemmen en met combirails

Gebruik een draad voor hogere temperatuur met geschikte derating.

modulaire
1P

fotovoltaisch
voor cilindrische zekeringen

uL
IEC

IEC
cULus
ccc
CSA
UR

Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])

Nom. spanning
Montagewijze

Voor zekeringsgrootte
Aantal polen
Meeschakelende nul
Afsluitbaar

Met verklikker

Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte

Beschermingsgraad (IP)

21.09.2021

Volt

1500
DIN-rail
10 x 38 mm
1

Nee

Ja

Nee

1

Millimeter51.5
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