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Tastschalter in robuster 
Ausführung von RS Pro - 

Aluminiumdruckguss-
Gehäusewerkstoff, DP-CO, 21 

A Kontaktstrom, 250 V 

RS Best.-Nr. 771-9247             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Industrieller 
Fußschalter 
 

• Positive 
Unterbrechungskont
akte öffnen sich bei 
Kontaktschweißen 
Oder gebrochene 
Feder 
 

• Durchschnittlicher 
voraussichtliche 
Lebensdauer 1 x 
106 Schaltspiele 
 

• Abgedichtet gemäß 
IP67 – geschützt vor 
Staub und 
wasserdicht 
 

• Betriebstemperatur: 
-25 °C bis 60 °C. 
 

• Ergonomisches 
Design und lange 
Lebensdauer 
 

• Gelbe Farbe mit 
schwarzem Sockel 

MERKMALE 
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Fußschalter in robuster Ausführung von RS PRO sind ideal für industrielle Anwendungen. Sie 
bestehen aus Aluminiumdruckguss und wurden für hohe Leistung und ausgezeichnete Qualität 
entwickelt. 
Diese Serie von Hochleistungs-Fußpedalschaltern umfasst:  
211-0698 - Tastbetätigung  
771-9247 - Tastbetätigung - 5K-Potenziometer, DPCO, Sprungfunktion - zu Beginn der 
Pedalbetätigung  
771-9256 - Tastbetätigung - 10K-Potenziometer, DPCO, Sprungfunktion - zu Beginn der 
Pedalbetätigung   

 

 

 

Kontaktkonfiguration DP-CO 

Schalterbetrieb Tastend 

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss 

Schaltumgebung Robuste Ausführung 

Kontaktwerkstoff Silber 

Schutzdeckel Ja 

Farbe gelb 

Anwendungen 

Fußschalter werden üblicherweise verwendet, wenn 
eine Betätigung ohne Hände praktischer oder sicherer 
ist. Sie finden sich auf: Industriemaschinen und 
kleineren Elektrowerkzeugen, Krankenhausbetten, 
Zahnarztstühle, Lampen 

Kabelverbindung M20 Kabeleinführung mit hinterem Loch 

Lebensdauer 1 x 106 Schaltspiele 

   

 

 

Kontaktspannungsnennwert (AC) 250V 

Kontaktspannungsnennwert (DC) 220V 

Kontaktstrombelastbarkeit 21A 

 

 

 

Produktbeschreibung ATTRIBUTE 1 

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/2110698
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7719247
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7719256
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Länge 264mm 

Höhe 155mm 

Abmessungen 264 mm x 163 mm x 155 mm 

Breite 163mm 

Kontaktabstand <3 mm, geeignet für Netzstrom 

  

 

 

Betriebstemperatur -25 °C bis 60 °C. 

  

 

 

IP-Schutzart  IP67 

 

 

 

Normen erfüllt 
BEAB-Zulassung, CE, CSA, DEMCO, EN 60730, EN 
61058, IMQ, KEMA, NEMCO, OVE, SEMCO, SETI, 
SEV, UL, VDE 

Konformität/Zertifizierung CE, RoHS 

       

 

Mechanische Spezifikationen 

Schutzkategorie 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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