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RS Pro RS-172 Datenlogger 
für Feuchtigkeits 

RS Best.-Nr. 146-9091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

• Hohe Genauigkeit 
und schnelle 
Reaktionszeiten 

• Der große LCD-
Bildschirm 

• Verfügt über eine 
Alarmanzeige, wenn 
benutzerdefinierte 
Höchst- oder 
Mindestwerte 
überschritten 
werden 

• Ein Speicher von 
32.700 Werten 

MERKMALE 
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Wir stellen vor: RS PRO RS Pro Datenlogger. Dieses Gerät wurde mit einem hochpräzisen Temperatur- 
und Feuchtigkeitssensor entwickelt, der sich ideal für die Überwachung und Erfassung von Daten aus 
Umgebungstemperaturen und Feuchtigkeit eignet. Die kompakte und tragbare Datenlogger-Einheit ist für 
den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen für eine einfache und bequeme Datenerfassung geeignet. 

 
 

 

 

 

 

Messparameter Temperatur, Feuchtigkeit 

Anzahl der Eingangskanäle 1 

Schnittstellentyp USB 

Kommunikationsprotokoll  

Anzeigetyp Digitales LCD; LED 

Alarm Ja 

Aufzeichnungsrate  1 bis 24 Stunden 

Messwerte 32700  

Software Windows98/2000/XP/Vista/7  

Inklusive Clamshell, Software, 3,6-V-Li-Ion-Akku 

Anwendungen 
Umwelt- und Wetterüberwachung, Landwirtschaft und 
Viehhaltung, Lebensmittel und Getränke, Gebäude- 
und Baustellenüberwachung, HLK 

 

 

 

Parameter  Bereich Auflösung Genauigkeit 

Temperatur  -40 °C bis 70 °C. 0,1 °C ±2.0°C 

Luftfeuchtigkeit  0 bis 100 % 0.1%RH ±5.0% 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Elektrische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Messung  
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Stromquelle Batterie  

Batterietyp Li-Ion  

Batterielebensdauer 3 Monate   
 

 

 

Abmessungen 94 mm x 50 mm x 32 mm 

Länge 94mm 

Breite 50mm 

Höhe 32mm 

Gewicht 91g 
 

 

 

Großer Betriebstemperaturbereich -40 bis 70 °C.  

Maximale Betriebstemperatur 70 °C 

Minimale Betriebstemperatur -40°C  

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-Konformitätszertifikat                

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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