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Bosch Rexroth AG, 3 842 540 391 (2017-08)
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Systemmaße

Halter für Seitenführung, flexibel
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ff Halter und Klemmhalter ermöglichen variable Einstellung 
der Führungshöhe und -breite 

ff Leicht zu reinigen

Hinweis: Für die Stabilität in Drehrichtung ist es 
erforderlich, dass mindestens 2 Halter mit einer 
durchgängigen Profilschiene verbunden werden.
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M6x55
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Halter L45 Nr. FS

Set 10 3 842 539 496 FS2

Material: PA; schwarz 
Befestigungsmaterial: Stahl; nichtrostend

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
Zubehör: Hammermutter M6, Nut 10 mm (S. 3-4) 

Abstandshalter (U)

T
DIN 912DIN 912
M6x16
DIN 9021
A 6,4

FS2 ff Halter L45 zur Befestigung von Klemmhaltern vertikal 
oder Rohr D18 (W)

ff Für stufenlos höheneinstellbare Seitenführungen
ff Vergrößerung der Führungsbreite durch Einsatz des 

Abstandshalters (U)
ff Zubehör, optional: Klemmhebel M6x40 (S. 4-11) 
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Abstandshalter Nr. FS

Set 10 3 842 539 497 FS3

Material: PA; schwarz 
Befestigungsmaterial: Stahl; nichtrostend

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial (FS)

Klemmhalter vertikal D18 L160 Nr.

10 3 842 539 500
Material: PA; schwarz 

Mutter, Schraube: Stahl; nichtrostend
Zubehör: Stopfen (Z)

U

V

FS3

ff Klemmhalter vertikal für den Aufbau höhenverstellbarer 
Führungen

ff Zubehör, optional: Klemmhebel M6x40 (S. 4-11) 

19774

ø18 Rohr D18 L (mm) Nr.

3000 3 842 539 339
Material: Edelstahl
Zubehör: Stopfen (Z)

W ff Rohr D18 für den Aufbau höhenverstellbarer vertikaler 
Halter oder Querträger für Oberführungen


