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Batterie au plomb de RS PRO 
 12 V, 27 Ah

Code commande RS: 174-8863 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé.

• Tension nominale de
12 V.

• Capacité de 27 Ah

• Mesure 164 (L) x 125
(l) x 172 (P) mm

• Poids de 7.9 kg

• terminal T12

• Infammabilité UL94
V-0

• Construction AGM
pour une étanchéité
et une protection
contre les
déversements

• Conçu pour les
produits UPS
(applications à taux
de décharge élevé)

• La classification
EUROBAT dure
jusqu'à 12 ans

• Température
d'utilisation de -20 à
+55 °C.

• Température
d'installation de 0 à
+50 °C.

CARACTERISTIQUES 
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L'alimentation de secours est essentielle pour fournir de l'électricité pour les applications à haut 
débit telles que l'éclairage d'urgence, l'énergie renouvelable. Les batteries au plomb étanches 
12V de RS PRO ont une capacité de 27Ah pour répondre à vos exigences de puissance 
critiques. Ils sont dotés d'un tapis en verre absorbant (AGM) pour être protégés contre les 
déversements. 

 

Technologie AGM 
Conçu pour une application cyclique Non
Application haut débit conçue Oui 
Classification EUROBAT  10 à 12 ans 
Matériau du récipient UL94-V0 conforme
Application Applications à taux de décharge élevé

 

Capacité 27Ah 
Tension nominale 12V 
Type de terminal T12 
Cellules par unité 6 
Tension par unité  12V 
max.) Courant de décharge 540A (5 s) 
max.) Limite de courant de charge 8,1 A 
Tension de charge à flotteur 13,5 à 13,8 V c.c./unité moyenne à 25°C
Résistance interne Environ 12 Mohm 
Service d'égalisation et de cycle 14,4 V c.c. à 15 V c.c./unité moyenne à 25 O C  
Décharge automatique Rapport d'autodécharge inférieur à 3 % par mois. 

Description du produit 

Caractéristiques générales 

Spécifications électriques 
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Dimensions 164 mm x 175 mm x 125 mm 
Hauteur 175mm 
Longueur 125mm 
Largeur 164mm 
Poids 7,9kg 

Plage de température de 
fonctionnement : -   

Décharge : -15 0 C à 50 0 C (5 0 F à 122 0 F) 
Charge : 0 0 C à 40 0 C (32 0 F à 104 0 F) 
Stockage : -15 0 C à 40 0 C (5 0 F à 104 0 F) 

Plage de températures d'utilisation 
nominale 25°C ± 3 0 C 

 

Conformité/certifications UL94-V0 
Résistant aux flammes  Oui 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnnement de fonctionnement 
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	Batterie au plomb de RS PRO - 12 V, 25,8 Ah



