
0-30 60306J J211884 60308J A214452

US3J1 E212409 US3J3 J214460

31-60 60606J L211886 60608J F212916

US6J1 M219592 US6J3 V205017

61-100 61036J Z201640 61038J G212917

101-200 62001J D214455 62003J E214962

201-400 64031J X218543 64033J S219068

401-600 6631J P201125 6633J A201641

1 AJT1-1/4 C215765

1-1/4 AJT1-1/4 C215765

1-1/2 AJT1-1/2 B215258

1-6/10 AJT1-6/10 G216275

1-8/10 AJT1-8/10 H216782

2 AJT2 P219364

2-1/4 AJT2-1/4 A200882

2-1/2 AJT2-1/2 T223094

2-8/10 AJT2-8/10 M201422

3 AJT3 Q211683

3-2/10 AJT3-2/10 L212714

3-1/2 AJT3-1/2 W212194

4 AJT4 W214241

Calibre N° de
(A) Désignation référence

Calibre N° de
(A) Désignation référence

Calibre N° de
(A) Désignation référence

Calibre N° de
(A) Désignation référence

600V OU MOINS
Calibre 1 pôle 3 pôles

A Cat N° Ref N° Cat N° Ref N°

3

CALIBRE A B C D E F G H
(A) Pouces mm Pouces mm Pouces mm Pouces mm Pouces mm Pouces mm Pouces mm Pouces mm

1-30 2-1/4 57 13/16 21 - - - - - - - - - - - -

31-60 2-3/8 60 1-1/16 27 - - - - - - - - - - - -

61-100 4-5/8 117 1-1/8 29 1/8 3.2 3/4 19 1 25 3-5/8 92 3/8 10 9/32 7

101-200 5-3/4 146 1-5/8 41 3/16 4.8 1-1/8 29 1-3/8 35 4-3/8 111 3/8 10 9/32 7

201-400 7-1/8 181 2-1/8 54 1/4 6.3 1-5/8 41 1-7/8 48 5-1/4 133 17/32 14 13/32 10

401-600 8 203 2-1/2 64 3/8 9.5 2 51 2-1/8 54 6 152 11/16 18 17/32 13

Calibre des fusibles standard et références

Supports recommandés
avec connecteurs
pour Amp-trap®Classe J

Un choix de
configurations de pôles
et de terminaisons est
disponible

*¨Pour indicateur de fusion/micro-contact monté en option, ajouter EI. Par exemple : AJT100EI

Dimensions

1-60A

70-600A

Dimensions de l’indicateur/micro-contact monté en option (EL) Désignation N° de réf A

AJT70EI Y201938
AJT80EI P211682 2.80
AJT90EI V214240 (71.0)
AJT100EI F216274
AJT110EI W217300
AJT125EI L218326 3.22
AJT150EI M219362
AJT175EI R223092 (81.8)
AJT200EI K201420
AJT225EI N211681
AJT250EI V213228 3.24
AJT300EI T214239
AJT350EI A215257 (82.2)
AJT400EI X217301
AJT450EI Z218844
AJT500EI L219890 3.61

AJT600EI S223093 (91.8)

Note : Les fusibles équipés de l’option El
recevront le microcontact AOS-S ou
AOS-Q 

Fusibles à  Usages Généraux
Standard américain

Amp-Trap® 2000 Classe J Time-delay AJT

4-1/2 AJT4-1/2 Y214749

5 AJT5 H216276

5-6/10 AJT5-6/10 J216783

6 AJT6 D217813

6-1/4 AJT6-1/4 P218329

7 AJT7 Q219365

8 AJT8 M219891

9 AJT9 D222574

10 AJT10 Y217302

12 AJT12 C217812

15 AJT15 N218328

17-1/2 AJT17-1/2 A218845

20 AJT20 Z201939

25 AJT25 X211160

30 AJT30 W213229

35 AJT35 M213727

40 AJT40 C215259

45 AJT45 D215766

50 AJT50 Z217303

60 AJT60 B218846

70 AJT70* L201421*

80 AJT80* W211159*

90 AJT90* V212193*

100 AJT100* B215764*

110 AJT110* F216780*

125 AJT125* A217810*

150 AJT150* Y218843*

175 AJT175* K219889*

200 AJT200* Y200880*

225 AJT225* V211158*

250 AJT250* K212713*

300 AJT300* L213726*

350 AJT350* W214747*

400 AJT400* G216781*

450 AJT450* M218327*

500 AJT500* N219363*

600 AJT600* C222573*


