Tischnetzteile

MERKMALE

Energiesparende,
kompakte Bauweise

Geregelter Ausgang
LED-Statusanzeige

Energieeffizienzklas
se VI

IEC320 C14-
Eingangsbuchse

RS Pro 24-V-dc-Netzteil, 3 A,
Cl4-Steckverbinder
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Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Dieses Gerat ist mit einem einzigen Ausgangssteckverbinder ausgestattet, mit dem Sie zwischen vier
koaxialen Steckern unterschiedlicher Gro3e wahlen kénnen. Die im Lieferumfang enthaltenen GréRen
sind weit verbreitet, gemal Industriestandard 1,75 mm, 2,1 mm, 2,5 mm und 3 mm Koaxialstecker,
wodurch  diese Einheiten  far  viele  potenzielle ~ Anwendungen  geeignet  sind.
Unsere RS Pro Desktop-Netzteile bieten eine zuverlassige und robuste Stromversorgungslosung.
Ausgestattet mit Uberspannungs-, Uberstrom- und Kurzschlussschutz.

Allgemeine

Eingangssteckverbinder
Eingangsstecker-Typ

Ausgangsverbindungstyp

Anzahl der Ausgéange
Energieeffizienzklasse
MTBF

Netzanzeige
Kabellange

Anwendung

Elektrische

Cl4

Cl4

1,75 x 4,75 x 11 mm mittig positiver Koaxialstecker, 2,1
x 5,5 x 10,5 mm mittig positiver Koaxialstecker, 2,5 x
5,5 x 12,5 mm mittig positiver Koaxialstecker, 3 x 6,3 X
12 mm mittig positiver Koaxialstecker

1

VI

> 30.000 Stunden

LED-Signalleuchte zum Einschalten

1200mm

Lautsprecher, Ladegeréate, CCTV-Kameras, Lampen
und Leuchten

Eingangsspezifikationen
Nenneingangsspannung
Vollstandiger
Eingangsspannungsbereich
Nennfrequenz

Voller Frequenzbereich
Wirkungsgrad
Eingangsstrom (RMS max.)
Einschaltstrom

100 V ac bis 240 V ac
100 V ac bis 240 V ac

50/60Hz

47/63Hz

88%

1,3A

120 A bei 230 V ac
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Ausgangsspezifikation

Nennausgangsspannung 24V dc
Ausgangsstrombereich 3A

Nennausgangsleistung 72W

Restwelligkeit und Rauschen (max.) 1.5%

Linienregelung +3.0%

Lastregelung +5.0%

Leistungsaufnahme bei Nulllast <0.21W

Einrichtung, Anstiegszeit <3s

Haltezeit (typ.) 210mS

Uberlastschutz Automatische Wiederherstellung
Uberspannungsschutz Verriegelt
Ubertemperaturschutz Verriegelt

Kurzschlussschutz Automatische Wiederherstellung

Mechanische

Gehausematerial Vollstandig geschlossenes Kunststoffgehause
Gesamtabmessungen 113 mm x 49 mm x 35 mm

Gesamtlange 113mm

Gesamttiefe 35mm

Gesamtbreite 49mm

Gewicht 300g

Betriebsumgebungsspezifikationen

5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht
kondensierend

Grol3er Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 40 °C.
Lagertemperaturbereich -20 °C his 85 °C.

Betriebsfeuchtigkeit

Zulassungen

Sicherheitsstandard UL/CUL TUV, CB, FCC, CCC, CE, GS, PSE, BSMI,
CU, RCM, UL-AR S-Kennzeichnung
EMV-Emission Erfullt EN55022, AS/NZS CISPR22
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Electrical Specifications

RS STOCK MODEL VOLTAGE (Vo) MAX. LOAD POWER LOAD LINE RIPPLE &
NO. OuUTPUT (Lo) (Watts) REGULATION REGULATION NOISE
904-8480 EA10681U(17) 12V 6.0A T2W +- 5% +/- 3% 2%
904-8503 EA10681V(08) 24V 3.0A T2W +- 5% +/- 3% 1.5%
MNOTE:

1: Ripple & noise is measured by using 20MHz bandwidth limited oscilloscope and terminated each output with a 0_1uf ceramic capacitor & parallel with 47uF aluminum
capacitor at full load and nominal line.
2: Line regulation is defined by changing +108 of input voltage from nominal line at rated load.
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= Casze Size: 113Lx49Wx35H (mm)
* AC Inlet: C14
= Weight: 300g
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4.75/1.75 / 11.00mm 5.5/2.1/10.50mm 5.5 /2.5 / 12.5mm 6.313.0/12.00mm
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