
製品の利点

鮮やかな ECO アクセントの照明
大幅に削減された CO2 排出量
グレアを低減し、取り扱いを容易にするためのキャップ
最適な照明と飛散の軽減を実現する新しいハイテクリフレクター
開放型照明器具 (IEC 60598-1 規格適合品) での使用に認定
UV フィルター
アルミニウムコーティングリフレクターによって、照明器具内熱負荷を激減

製品の機能

平均寿命:4,000 時間
100 % 調光可能
演色評価数 Ra:100

製品データシート

HALOSPOT 111 ECO 50 W 12 V 24° G53

HALOSPOT 111 ECO | ハロゲンスポットランプ111mm反射鏡付

アプリケーション分野

!一般照明
!玄関の照明
!店舗
レストラン、ホテルおよび類似の高級な用途
オフィス、公共の建物
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技術データ

電力データ

公称電力 50.00 ワット

公称電圧 12 ボルト

設計電力 50.00 ワット

白熱電球換算電力 75 ワット

定格力率 λ 1.00

Energy consumption 53 kWh/1000h

測光データ

Nominal useful luminous flux 90° 650 lm

光度 5500 cd

色温度 3000 K

EN 12464-1に準拠した光色 クリーム色

定格平均演色評価数 (Ra) 100

公称ランプ寿命時の光束維持率 0.75

Rated useful luminous flux 90° 650 lm

光技術データ

ビーム角 24 °

始動時間 0.0 s

定格ウォームアップ時間 (60 %) 0.00 s

免責と重量

Product line drawing

直径 111.0 mm

製品データシート
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長さ 67.0 mm

全長 58.0 mm

管外径 E12

最大直径 111.0 mm

色と素材

ランプの定格水銀含有量 0.0 mg

水銀フリー はい

耐久時間

公称ランプ寿命 3000 h

定格ランプ寿命 3000 h

定格スイッチングサイクル数 75000  1)

1) At 1 min on / 3 min off

追加製品データ

Spectral power distribution

ベース (標準指定) G53

製品専用の脚注 コネクターを使用する場合、反射鏡のリムに追加の
ホルダーが必要です/May produce noise in
combination with some dimmers. Recommended
solution: use OSRAM HTi DALI 150/230-240 DIM with
OSRAM DALI MCU

製品データシート
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機能

点灯位置 任意

調光可能 はい

認証と基準

Energy efficiency class B

国固有のカテゴリー

ILCOS HMGS//UBIB-50-12-G53-111/24

Order reference 48835 ECO FL 50

国ごとの特別なインフォーメーション

製品コード METEL コード SEG number STKナンバー UK Org

4050300656885 OSRH48835FLECO 8326796 4739851 -

製品データシート
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ロジスティカル　データ

製品コード 製品記述 梱包単位（PCS/単位
）

寸法（高さX幅X長
さ）

ボリューム 重量

4050300656885 HALOSPOT 111 ECO
50 W 12 V 24° G53

Folding carton box
1

87 mm x 86 mm x
112 mm

0.84 dm³ 89.00 g

4050300656892 HALOSPOT 111 ECO
50 W 12 V 24° G53

Shipping carton box
6

185 mm x 130 mm x
275 mm

6.61 dm³ 663.00 g

上記製品コードは、注文できる最少数量単位についての説明です。一回の配送梱包は最少梱包単位、もしくは最少梱包単
位の倍数で入力をお願いします。

References / Links

配光曲線に関する情報:
 www.osram.com

お断り

本内容は、予告なく変更されることがあります。弊社のウェブサイトを利用することで発生したトラブルや損失、その他
の事故等によるすべての損害について弊社は一切責任を負いません。最新のデータをご使用ください。

製品データシート

__

8月 22, 2014, 19:27:22 © (0) OSRAM GmbH. All rights reserved.
HALOSPOT 111 ECO 50 W 12 V 24° G53 ページ（１）の（０）

www.osram.com

