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MERKMALE

- Schwarzes PET-G 3D-
Schmelztemperatur Druckerfilament RS Pro 2,85

fiir bessere

mechanische mm, 500 g.

Festigkeit

Frei von schadlichen
oder gefahrlichen
Materialien

Geringe
Schrumpfrate

Hohe Steifigkeit in
Kombination mit

gutem Flex

Erzeugt Objekte mit
hoherer Zahigkeit

Leicht zu kleben mit
Aceton

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Dies (Polyethylenterephthalat-Glykol - Modifiziertes) PETG-Filament unserer hochwertigen
Eigenmarke RS Pro ist eine perfekte Erganzung zu lhrem Filamentsortiment. PETG-Filament ist
sehr stark und vielseitig mit groler Warmebestandigkeit. PETG kombiniert die
Benutzerfreundlichkeit von PLA-Filamenten mit Die Festigkeit und Haltbarkeit von ABS-
Filamenten .

Allgemeine

Drucktechnologie PET

Druckmaterial PET-G
Maschinenspezifisch Nein

Farbe Schwarz

Fir den Einsatz mit Gangige Desktop-3D-Drucker

PETG ist ein hervorragendes Material fir schlagfeste
mechanische Teile, die mittleren Warmebelastungen
Anwendung ausgesetzt sein konnen. Dieses Material ist verschleil3-
und stoRfester als ABS und gleichzeitig sehr
kostenguinstig fr Produktionsdruckanwendungen.

Durchmesser 1.75mm
Gewicht 500g
Spezifisches Gewicht 1,27g/cc
MFI 6,0 g/10 min
Zugfestigkeit 50 MPa
StoRfestigkeit 85 KJ/m2
Toleranz 1+ 0.05mm
Rundheit > 95%
Harte 105
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Feuchtigkeitsaufnahme 0.13%
Betriebsumgebungsspezifikationen

Drucktemperatur 195 °C-220 °C

Lagertemperatur 15°C-25°C

Konformitat/Zertifizierung ASTM D782, ASTM D955, ASTM D638, ASTM D 790,
ASTM D785, ASTM D750, ASTM D 570, ASTM D
648, ASTM D1003
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