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Medidor LCR de banco RS Pro 
LCR-6100 9999.99 MF, 99.9999MΩ 

Código RS: 117-6716 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

 Frecuencia de 
prueba consecutiva 

 

 Control de nivel 
automático  

 

 Tamaño compacto 

 

 Medición de DCR 

 

 Función BIN 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Los medidores RS Pro de la serie LCR-6000 disponen de una precisión básica del 0,05 %, tamaño 
compacto (medio rack 2U) y gran LCD en color (3,5 pulgadas). La eficacia de la medición se aumenta 
mediante la visualización simultánea en pantalla de no solo los criterios de ajuste y los resultados 
medidos, sino también dos parámetros de monitorización adicionales. Los resultados de la medición 
incluyen una pantalla DE PASA/NO PASA para una validación rápida. Los operadores pueden cambiar 
libremente la frecuencia, dentro del rango del modelo, de modo que pueden ahorrar el tiempo y las 
complicaciones de repetir operaciones cero. También se incluyen instrucciones de seguridad, cable de 
alimentación, dispositivo de prueba LCR-06A y CD. (Manual de usuario, software de PC) 

 

 

 

Número de modelo LCR-6100 
Tipo Banco  
Tipo de componentes Inductores, condensadores, resistencias 
Parámetros de medición C/L/R/G/B/Y/D/Q/Θ/DCR 
Modo de prueba Serie / paralelo 
Frecuencia de prueba 10Hz a 100kHz 
Impedancia de salida 100Ω 30Ω / 50Ω /   SELECCIONABLE 
Precisión básica 0,05%  
Velocidad de prueba RÁPIDO : 25ms / MED : 100ms / LENTO : 333ms 
Polarización dc Interno ±2,5 V (0,5 % + 0,005 V) 
Función bin COMPARADOR (9BIN, AUX:1BIN) 
Memoria 10.000 puntos de datos 
Tipo de pantalla LCD DE 3,5"  
Rango automático Sí  
Retención de datos Sí  
Tiempo de apagado automático Sí 
Indicador de batería baja Sí  
Indicación de sobrecarga Sí  
Interfaz USB / RS-232  

 

 

 

 

 

Descripción del 

Especificaciones 



Medidor LCR 

Página 3de 6 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-
online com/

 

 

 

Parámetro Calibre 
R, X, |Z| De 0.00001Ω a 99.9999MΩ 
G, B, |Y| De 0,01 nS a 999,999S 
L 0,00001mH a 9999,99H 
C De 0,00001pF a 9999,99 MF 
D 0,00001 a 9,99999 
P 0,00001 a 99999,9 
θd máx -179.999° a 179.999° 
θr máx -3.14159 a 3.14159 
DCR De 0.00001Ω a 99.9999MΩ 
∆% -99999% ~ 99999% 

 

 

 

ac 
Niveles De 10,00 mV a 2,00 V. 
Precisión de nivel 10% 
Impedancia de salida 100Ω   (nominal) 
Frecuencia 10Hz a 2kHz 

Resolución 

0,01 Hz (100Hz a 120Hz) 
0.1Hz (1KHz) 
1Hz (10kHz) 
10Hz (100.0kHz) 

Precisión de frecuencia ± 0.01% 
  
dc 
Rango de nivel 1V cc 
Precisión de nivel 5% 
Impedancia de salida 100Ω   (nominal) 

 

 

 

Fuente de alimentación Tensión de red  

Batería incluida No 
 

 

 

 

 

Especificaciones 

Medición de señal de prueba 

Gama de display 
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Dimensiones 265mm x 312mm x 107mm 

Longitud 265mm 

Anchura 312mm 

Altura 107mm 

Peso 3kg 
 

 

 

Humedad de funcionamiento Hasta un 70% de humedad relativa (HR) 

Temperaturas de funcionamiento 0 °C a 50 °C. 
 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN 61340 

Declaraciones Certificado de conformidad RoHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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La serie LCR-6000 de RS Pro ofrece una selección de 5 modelos con diferentes frecuencias de 
prueba: 2 kHz, LCR-6002, 117-6718 ; 20 kHz, LCR-6020, 117-6717 ; 100 kHz, LCR-6100, 117-6716 ; 
200 kHz, LCR-6200, 117-6715 ; 300 kHz, LCR-6300, 117-6714 ) 

 


