Capteurs et indicateurs de débit E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Roulements en Débitmétre de RS PI’O, 0,05 —

saphir économiques

10 L/min

Corps et capuchon
en PVDF durable

Aimants surmoulés

Joint torique Viton

les capteurs a effet
Hall,

Répétabilité

-25a 125 °C
maximum

Fourni avec deux
metres de cable
blindé résistant a
['huile

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.

Description du produit

Le débitmetre & mini turbine est congu pour offrir des performances élevées et des prix compétitifs.
Ses composants mouillés entierement non métalliques en font le choix idéal pour la mesure de
produits chimiques agressifs, y compris I'eau ultrapure. Les tubes d'entrée standard sont barbelés
pour accepter des tailles de tuyau de 8 mm. Les roulements sont fabriqués en saphir pour une
longue durée de vie et une grande fiabilité, le corps est moulé en PVDF en standard et le joint
torique est typiqguement Viton ®

Caractéristiques

Type de dispositif Turbine de débit
Débit maximum 0,05 L/min a 10 L/min
- Corps et capuchon - PVDF, joint torique - Viton ®,
Matériau . . i
aimants - surmoulés, roulements - saphir
Répétabilité 0.1%
Affichage Affichage électronique
Pour une utilisation avec Huile et eau
Distribution de boissons, tests de laboratoire,
Applications équipement de refroidissement, alarmes de débit actif,

usine de semi-conducteurs

Spécifications

Tension d'alimentation 45a24Vc.c.

Intensité nominale 8mA

Sortie Flux d'impulsions NPN/PNP
Connexion électrique Cable

Sortie de commande Impulsion

Spécifications mécaniques
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Plage de diamétre de tuyau 8 mm

Matériaux de construction standard

Corps et capuchon PVDF
Joint torique Viton
Aimants Surmoulé
Roulements Saphir

Spécifications de I'environnement de

Température d'utilisation minimale -25°C
Température d'utilisation maximale 125 °C

" 1.8M Flying Lead
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