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Cable de extensión RS Pro 

tipo K, 25m 
RS Código RS: 236-3820             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 

• Construcción de par 
plano con 
aislamiento de PVC 

•   Conductores 
aislados de PVC 
plano con 
revestimiento de 
PVC total  

•  Cable de uso 
general integral, 
impermeable y muy 
flexible 

• Clase de tolerancia 2 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

 

 

 

 La Marca de confianza RS Pro presenta una gama de cables de compensación y termopar de alta 
calidad y excelente relación calidad-precio. Fabricados conforme a los estándares del sector, estos 
cables de extensión de termopar son una excelente solución para ampliar la distancia entre una 
sonda de temperatura y el instrumento que proporciona la lectura. 

 

 

 

Tipo de termopar K 

Apantallado/no apantallado Sin apantallar 

Material aislante PVC 

Forma del cable Multicore 

Número de filamentos 7 

Se cumplen los estándares  IEC584 

Aplicaciones 

 Medicina: Investigación en ADN e inserción 
hipodérmica para detectar un tumor; Diagnóstico del 
vehículo: Se utiliza para controlar y ajustar factores 
como el estado de la batería, las lecturas de gases de 
escape, la función de las bujías y el rendimiento de 
los frenos; lecturas de temperatura en calderas, 
sensores de calefacción y hornos; termómetros para 
alimentos, sondas industriales y sensores 

 

 

 

Consumo de energía máx 170VA cae a 20VA durante la carga 

 

 

 

Descripción de producto 

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 
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Longitud 25m 

Filamentos de núcleo 7/0.2mm 

Tamaño de los filamentos  0.2mm 

Salida de energía 0-60 julios 

Capacidad de soldadura de los cables Hasta 1,1 mm de diámetro 

Ciclo de trabajo mínimo 5-10 soldaduras/min 

Dimensiones físicas 220mm ancho x 120mm alto x 250mm profundidad 

Peso 4kg 

 

 

 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-10°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

105 °C. 

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS                

       

 

 

 

   

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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