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INDISPENSABILE PER IL PROFESSIONISTA

WD-40. PRODOTTO MULTIFUNZIONE
UNA GAMMA COMPLETA PER TUTTE LE APPLICAZIONI PROFESSIONALI

OTTIMO LAVORO!.

WD-40. COMPANY LTD
Via Dante, 6 - 40125 Bologna
Tel. 051341063
info@wd40.it
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PRESTAZIONI
SUPERIORI

GRASSO ALTE PRESTAZIONI MULTIUSO

_ ]

| nuovi Grassi Multiuso della linea
WD-40 Specialist. con formula

al Solfonato di Calcio ad Alte
Prestazioni per pressioni estreme,
carichi elevati e un'ampia
gamma di velocita.
Disponibili nei formati
Tubetto 150 g

e Cartuccia 400 g.

SPECIAL

® ERASS
a» ALTE
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MULTIUSO

'Per pressioni estreme, carichi ‘eleﬁf
Bun'ampia gamma di velocitd
‘Etcellente stabilita meccanica

‘Resiste alacqua e previene
4C0rrosione

Per maggiori informazioni, visita wd40.it/prodotti
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come maggiore resistenza all'usura sotto carichi o pressioni elevate ed elevata protezione contro acqua, « Industria « Settore minerario « Agricoltura « Settore marino « Edilizia « Automotive « DIY e molto altro...
ruggine e corrosione, soprattutto in ambienti umidi o caldi.

La sua multifunzionalita permette a questo grasso di essere idoneo per usi comuni ma anche per applicazioni

nell'industria, nautica, settore minerario, meccanica agricola e automotive.

TEST DI LABORATORIO
CONFRONTO CON GRASSO STANDARD

Carichi elevati Carichi elevati
Basse Alte temperature Basse Alte temperature
velocita & velocita
J/ ~—
Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza
allacqua allo sporco  allacqua allo sporco
V Alte velocita Basse temperature Alte velocita

Viscosita Viscosita

PRESTAZ'ON' SUPER'OR' Addensato con

SOLFONATO
DI CALCIO

Eccellente resistenza al carico e al taglio (6500 N vs
2200 N) rispetto al grasso al litio standard. Contiene
additivi che consentono di sopportare carichi pesanti
senza rompere il film lubrificante.
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DOPPIA

resistenza
ai carichi

Basse temperature

INFORMAZIONI Grasso Alte Prestazioni Grasso standard
FISICO-CHIMICHE WD-40 SPECIALIST. al litio

Resistenza al carico 6500 N 2800 N

Elevata resistenza all'acqua.
Resistenza al dilavamento 2 volte superiore rispetto
al grasso al litio generico.

Resistenza allacqua <5% <10%

DOPPIA

protezione contro Resistenza alla corrosione <2-2 >2-2

acqua e umidita
5 A l TE Gamma di temperatura da-30°Ca+140°C da-30°Ca+120°C
-
SPEC\HL\ST D Velocita Medio-alte Medie

Eccellente protezione anticorrosione.

Protegge le superfici dalla ruggine e dalla corrosione, mE&u‘ul\‘\xls‘o“m MULTIUSO | R":ERCA D| MERCATO

anche quando il grasso é utilizzato in condizioni umide.

resistenza
alla corrosione

APPROVATO DAGLI UTILIZZATORI!*

« L'89% trovano il prodotto semplice ed efficace
« 9 su 10 apprezzano il concept

'e’:lezsfessioniesi;eme, carichieka - L'84% e intenzionato ad acquistare conoscendo il prezzo di vendita

)

MOLTO AMPIO

intervallo
di temperature

Intervallo di temperature molto ampio. Resiste a ampia

temperature di esercizio elevate da -30° C a +140° C - stg:T""" di velogi§
e fino a 180° C di punta (punto di goccia >270° C). siste g1y - e
Cqua e previene

asiong SCOPRI TUTTI | PRODOTTI DELLA GAMMA
(LG #7 WD-40 SPECIALIST,

SPECIALISY
GRASSO

*Campione: 200 bricoleur, eta 18+, che hanno utilizzato almeno un grasso nell'ultimo anno.

WD-40 SPECIALIST. Grasso Alte Prestazioni | Pz. x confezione |Codice confezione| Codice unitario | Codice abarre | Dimensioni(PxLxH) | Peso

¥
5 Grasso Multiuso Alte Prestazoni 150 g in Tubetto 12 391076 391075 05032227 006416 | 253 x 253 x 181 mm 18kg
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1 TERGENTE CONTATY

@ )
4 Grasso Multiuso Alte Prestazoni 400 g in Cartuccia* 12 391077 391078 05032227 006492 | 229 x 173 x 250 mm 48kg = S | === .

* Compatibile con pistola per grasso standard

m
WD-40 SPECIALIST, GRASSO ALTE PRESTAZIONI MULTIUSO UTILIZZI E CAMPI D'’APPLICAZIONE l
con la sua formula addensata con Solfonato di Calcio garantisce prestazioni migliorate in condizioni estreme, « Alberi a cardani - Cuscinetti » Guide « Ingranaggi e cremagliere « Giunti a sfera
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